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イーサネットデータ通信システム
PROFINET, Cat.5 • 産業用イーサネットコネクタRJ45

最新情報については、www.lapp.co.jp を参照してください。

EPIC® DATA PN AX RJ45
備考

• PROFINET用
• 工具なしで設置

製品の特長
• PROFINET用
• ハウジング: 亜鉛ダイキャスト、灰色
• 産業用途での使用に最適
• ケーブルに合わせてリリーフを様々に設定

可能 
対応ケーブル直径：5.0 mm～9.0 mm

• AWG27/7 -22/7の撚り線心および
AWG24/1- 22/1の単線に最適

• Cat.5アプリケーション用のPROFINETに
準拠したカラーコード

適合基準/認可
• 産業用イーサネットコネクタ(現地で組立可

能)、IEC 60603-7-51準拠のRJ45
• UL記載(E-ファイルE353543)

テクニカルデータ 
区分 ETIM 5/6
ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC001121
ETIM 5.0/6.0 Class-Description: モジ
ュラーコネクタ
保護等級
IP 20
周囲温度(動作)
-40°C～+85°C

写真や画像は縮尺が一定でないため、各製品の詳細な画像を示すものではありません。
1つのブリスターに10ピース
19心ケーブルを使用する場合はLapp Groupによる承認が必要です。
認可ケーブル:2170888 ETHERLINE® TORSION Cat.5

EPIC® DATA PN 90 RJ45
備考

• PROFINET用
• 工具なしで設置
• 4つの異なるL型ケーブルアウトレットが

使用可能

製品の特長
• PROFINET用
• ケーブルアウトレット、90°ずつ異なる4つ

の角度が可能
• ハウジング: 亜鉛ダイキャスト、灰色
• 産業用途での使用に最適
• AWG27/7 -22/7の撚り線心および

AWG24/1- 22/1の単線に最適
• Cat.5アプリケーション用のPROFINETに

準拠したカラーコード

適合基準/認可
• 産業用イーサネットコネクタ(現地で組立可

能)、IEC 60603-7-51準拠のRJ45
• UL記載(E-ファイルE353543)

テクニカルデータ 
区分 ETIM 5/6
ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC001121
ETIM 5.0/6.0 Class-Description: モジ
ュラーコネクタ
保護等級
IP 20
周囲温度(動作)
-40°C～+85°C

写真や画像は縮尺が一定でないため、各製品の詳細な画像を示すものではありません。
19心ケーブルを使用する場合はLapp Groupによる承認が必要です。
認可ケーブル:2170888 ETHERLINE® TORSION Cat.5

型番 型指定 最小外径(mm) 最大外径(mm) 最小 線心径(mm) 最大 線心径(mm) AWG単線 AWG 7心
EPIC® DATA PN AX RJ45
21700605 ED-IE-AX-5-PN-20-FC 5 9 1.6 1 24 - 22 27 - 22

型番 型指定 最小外径(mm) 最大外径(mm) 最小 線心径(mm) 最大 線心径(mm) AWG単線 AWG 7心
EPIC® DATA PN 90 RJ45
21700638 ED-IE-90-6A-PN-20-FC 5.5 10 1 1.6 24 - 22 27 - 22
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イーサネットデータ通信システム
産業用イーサネット, Cat.6A • 産業用イーサネットコネクタRJ45

最新情報については、www.lapp.co.jp を参照してください。

EPIC® DATA AX RJ45 Cat.6A
備考

• CAT.6A認定 10Gbit/s対応
• 工具なしで設置

製品の特長
• 産業用イーサネットコネクタ(現地で組立可

能)、IEC 60603-7-51準拠のRJ45
• 10 Gigabit イーサネット対応
• ハウジング: 亜鉛ダイキャスト、灰色
• ケーブルに合わせてリリーフを様々に設定

可能 
対応ケーブル直径：5.0 mm～9.0 mm

• AWG27/7 -22/7の撚り線心および
AWG24/1- 22/1の単線に最適

• 産業用途での使用に最適
• カラーコードT568AまたはT568Bで対応

可能

適合基準/認可
• 産業用イーサネットコネクタ(現地で組立可

能)、IEC 60603-7-51準拠のRJ45
• UL記載(E-ファイルE353543) テクニカルデータ 

区分 ETIM 5/6
ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC001121
ETIM 5.0/6.0 Class-Description: モジ
ュラーコネクタ
保護等級
IP 20
周囲温度(動作)
-40°C～+85°C

型番 型指定 最小外径(mm) 最大外径(mm) 最小 線心径
(mm)

最大 線心径
(mm) AWG単線 AWG 7心 AWG 19心

T568A準拠のRJ45コネクタ
21700600 EPIC® DATA ED-IE-AX-6A-A-20-FC 5 9 1 1.6 24 - 22 27 - 22

T568A準拠のRJ45コネクタ、19心線のケーブルに特に最適
21700615 EPIC DATA ED-IE-AX-6A-A-20-FD-FC 5 9 0.85 1.1 26 - 24 27 - 24 26*

T568B準拠のRJ45コネクタ
21700601 EPIC® DATA ED-IE-AX-6A-B-20-FC 5 9 1 1.6 24 - 22 27 - 22

T568B準拠のRJ45コネクタ、19心線のケーブルに特に最適
21700616 EPIC DATA ED-IE-AX-6A-B-20-FD-FC 5 9 0.85 1.1 26 - 24 27 - 24 26*

写真や画像は縮尺が一定でないため、各製品の詳細な画像を示すものではありません。
1つのブリスターに10ピース
19心ケーブルを使用する場合はLapp Groupによる承認が必要です。
認可ケーブル:2170289 & 2170489 ETHERLINE® Cat.5e FD、CE217489 ETHERLINE® Cat.5 FD BK、2170488 ETHERLINE® Cat.6 FD

EPIC® DATA 90 RJ45 Cat.6A
備考

• CAT.6A認定 10Gbit/s対応
• 工具なしで設置
• 4つの異なるL型ケーブルアウトレットが

使用可能

製品の特長
• ケーブルアウトレット、90°ずつ異なる4つ

の角度が可能
• 10 Gigabit イーサネット対応
• ハウジング: 亜鉛ダイキャスト、灰色
• AWG27/7 -22/7の撚り線心および

AWG24/1- 22/1の単線に最適
• 産業用途での使用に最適
• カラーコードT568AまたはT568Bで対応

可能

適合基準/認可
• 産業用イーサネットコネクタ(現地で組立可

能)、IEC 60603-7-51準拠のRJ45
• UL記載(E-ファイルE353543)

テクニカルデータ 
区分 ETIM 5/6
ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC001121
ETIM 5.0/6.0 Class-Description: モジ
ュラーコネクタ
保護等級
IP 20
周囲温度(動作)
-40°C～+85°C

型番 型指定 最小外径(mm) 最大外径(mm) 最小 線心径
(mm)

最大 線心径
(mm) AWG単線 AWG 7心 AWG 19心

T568A準拠のRJ45コネクタ
21700636 ED-IE-90-6A-A-20-FC 5.5 10 1 1.6 24 - 22 27 - 22

T568A準拠のRJ45コネクタ、19心線のケーブルに特に最適
21700639 ED-IE-90-6A-A-20-FD-FC 5.5 10 0.85 1.1 26 - 24 27 - 24 26*

T568B準拠のRJ45コネクタ
21700637 ED-IE-90-6A-B-20-FC 5.5 10 1 1.6 24 - 22 27 - 22

T568B準拠のRJ45コネクタ、19心線のケーブルに特に最適
21700640 ED-IE-90-6A-B-20-FD-FC 5.5 10 0.85 1.1 26 - 24 27 - 24 26*

写真や画像は縮尺が一定でないため、各製品の詳細な画像を示すものではありません。   /   1つのブリスターに10ピース
19心ケーブルを使用する場合はLapp Groupによる承認が必要です。   /   認可ケーブル:2170289 & 2170489 ETHERLINE® Cat.5e FD、CE217489 ETHERLINE® Cat.5 FD BK、2170488 
ETHERLINE® Cat.6 FD
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イーサネットデータ通信システム
産業用イーサネット, Cat.6A • 産業用イーサネットコネクタRJ45

最新情報については、www.lapp.co.jp を参照してください。

EPIC® DATA AX RJ45 Cat.6A IP68
IP68ハウジングのRJ45コネクタ

備考

• CAT.6A認定 10Gbit/s対応
• 工具なしで設置

製品の特長
• ハウジング: ニッケルメッキ真鍮
• 10 Gigabit イーサネット対応
• AWG27/7 -22/7の撚り線心および

AWG26/1- 22/1の単線に最適
• ケーブルに合わせてリリーフを様々に設定

可能 
対応ケーブル直径：5.0 mm～9.0 mm

適合基準/認可
• 産業用イーサネットコネクタ(現地で組立可

能)、IEC 60603-7-51準拠のRJ45

テクニカルデータ 
区分 ETIM 5/6
ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC002062
ETIM 5.0/6.0 Class-Description: セン
サーアクチュエータコネクタ
保護等級
IP 68
周囲温度(動作)
-40°C～+85°C
circular housing: -40°C to +85°C

型番 型指定
丸型コネクタ(オス)、RJ45コネクタを含む
21700630 ED-IE-AX-RJ45-6A-B-68-FC

RJ45コネクタ用ダストキャップ
21700631 ED-IE-AX-RJ45-AC-DC

丸型バルクヘッドハウジング、RJ45モジュールを含む、T568B準拠
21700632 ED-IE-RJ45F-6A-B-68-FC

RJ45モジュール用ダストキャップ
21700633 ED-IE-RJ45F-AC-DC

写真や画像は縮尺が一定でないため、各製品の詳細な画像を示すものではありません。

EPIC® DATA RJ45F Cat.6A
RJ45メス型コネクタ

製品の特長
• 産業用イーサネットモジュール(現地で組立

可能)、IEC 60603-7-51準拠のRJ45
• 10 Gigabit イーサネット対応
• ハウジング: 亜鉛ダイキャスト、灰色
• ケーブルに合わせてリリーフを様々に設定

可能 
対応ケーブル直径：5.0 mm～9.0 mm

• AWG27/7 -22/7の撚り線心および
AWG26/1- 22/1の単線に最適

• 産業用途での使用に最適
• カラーコードT568AまたはT568Bで対応

可能

適合基準/認可
• 産業用イーサネットコネクタ(現地で組立可

能)、IEC 60603-7-51準拠のRJ45
• UL記載(E-ファイルE353543)

テクニカルデータ 
区分 ETIM 5/6
ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC001121
ETIM 5.0/6.0 Class-Description: モジ
ュラーコネクタ
保護等級
IP 20
周囲温度(動作)
-40°C～+70°C

型番 型指定
T568A準拠のRJ45モジュール
21700611 ED-IE-AX-RJ45F-6A-A-FC

T568B準拠のRJ45モジュール
21700612 ED-IE-AX-RJ45F-6A-B-FC

写真や画像は縮尺が一定でないため、各製品の詳細な画像を示すものではありません。
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イーサネットデータ通信システム
産業用イーサネット, Cat.6A • 産業用イーサネットコネクタRJ45

最新情報については、www.lapp.co.jp を参照してください。

EPIC® DATA HS RJ45F Cat.6A
Cat.6Aレール取付アダプタ

製品の特長
• Easy Connect RJ45 Modul Cat.6A 10G

付きのプラスチック製ハウジング
• 産業用途での使用に最適
• 最大ケーブル外径9 mmに対応したストレ

インリリーフ
• 色: ライトグレー(RAL 7035)
• AWG27/7 -22/7の撚り線心および

AWG26/1- 22/1の単線に最適

適合基準/認可
• 産業用イーサネットモジュール(現地で組立

可能)、IEC 60603-7-51準拠のRJ45

テクニカルデータ 
区分 ETIM 5/6
ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC001121
ETIM 5.0/6.0 Class-Description: モジ
ュラーコネクタ
保護等級
IP 20
周囲温度(動作)
-40°C～+70°C

型番 型指定
T568A準拠の一体型RJ45モジュール
21700613 EPIC DATA HS RJ45 F 10G A

T568B準拠の一体型RJ45モジュール
21700614 EPIC DATA HS RJ45 F 10G B

写真や画像は縮尺が一定でないため、各製品の詳細な画像を示すものではありません。
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イーサネットデータ通信システム
建築、電設、Cat.5e • 産業用イーサネットコネクタRJ45

最新情報については、www.lapp.co.jp を参照してください。

コネクタRJ45 CAT.5e Hirose TM11
製品の特長
• 断面積に最適(AWG24-27)
• 接続タイプ: 圧着
• 心線絶縁: (約0.9～1.0 mm
• 最大アウターシース径:5.8 mm
• ねじり保護: ベージュ
• セットの同梱物: RJプラグ、ねじり保護、

ガイドプレート
• シールドバージョン

テクニカルデータ 
区分 ETIM 5/6
ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC002641
ETIM 5.0/6.0 Class-Description: モジ
ュラーコネクタ (産業用コネクタ)

型番 型指定
コネクタRJ45 CAT.5e Hirose TM11
CE6321 コネクタRJ45 CAT.5e Hirose TM11

Hiroseは、HIROSE ELECTRIC Groupの登録商標です
他の色も特注可能。
写真や画像は縮尺が一定でないため、各製品の詳細な画像を示すものではありません。

アクセサリ
• 圧着工具RJ45 Hirose (473 ページ参照)

コネクタRJ45 CAT.5 Stewart SS37
製品の特長
• シールドバージョン
• 撚線導体(AWG26)に最適
• 付属: 曲げ保護およびガイドプレート
• ねじり保護: ライトグレー
• 最大アウターシース径:5.72 mm

テクニカルデータ 
区分 ETIM 5/6
ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC002641
ETIM 5.0/6.0 Class-Description: モジ
ュラーコネクタ (産業用コネクタ)

型番 型指定
コネクタRJ45 CAT.5 Stewart SS37
CE6323 コネクタRJ45 CAT.5 Stewart SS37

StewartはBel Fuse Inc.の登録商標です
他の色も特注可能。
写真や画像は縮尺が一定でないため、各製品の詳細な画像を示すものではありません。

アクセサリ
• 圧着工具RJ45 Stewart (474 ページ参照)

フィールド終端処理コネクタRJ45、CAT.5e、FM45
製品の特長
• シールドバージョン
• AWG 23 - 26に最適、AWG 22は制限付き

で使用可能
• IDC/ピアッシング圧接端子、60352-4準拠
• 単線および撚線導体に最適
• 産業用途での使用に最適

テクニカルデータ 
区分 ETIM 5/6
ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC002641
ETIM 5.0/6.0 Class-Description: モジ
ュラーコネクタ (産業用コネクタ)

保護等級
IP 20
周囲温度(動作)
-20°C～+70°C

型番 型指定
T568A準拠のRJ45コネクタ
21700540 フィールド終端処理コネクタRJ45、CAT.5e、FM45

写真や画像は縮尺が一定でないため、各製品の詳細な画像を示すものではありません。
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イーサネットデータ通信システム
建築、電設、Cat.5e • 産業用イーサネットコネクタRJ45

最新情報については、www.lapp.co.jp を参照してください。

コネクタRJ45 CAT.6 Hirose TM21
製品の特長
• チャンネルクラスE、最大250 MHz (CAT.6)
• 完全シールド
• 導体: 直径0.5 mmの単線: 

AWG 24 & 26; 
直径1.1 mmワイヤー用プレートガイド; 
ケーブル外径: 6.6 mm

• 取り扱いが簡単
• 付属: 曲げ保護およびガイドプレート
• ねじり保護: ベージュ
• 単線および撚線導体に最適

テクニカルデータ 
区分 ETIM 5/6
ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC002641
ETIM 5.0/6.0 Class-Description: モジ
ュラーコネクタ (産業用コネクタ)

型番 型指定
コネクタRJ45 CAT.6 Hirose TM21
CE6324 コネクタRJ45 CAT.6 Hirose TM21

Hiroseは、HIROSE ELECTRIC Groupの登録商標です    /    他の色も特注可能。
写真や画像は縮尺が一定でないため、各製品の詳細な画像を示すものではありません。

アクセサリ
• 圧着工具RJ45 Hirose (473 ページ参照)

イーサネットデータ通信システム
建築、電設、Cat.6 • 産業用イーサネットコネクタRJ45

コネクタRJ45 Cat.6AHirose TM31
コネクタRJ45 CAT.6A/クラスEA(500 MHzまで)

適用範囲
• コネクタRJ45 CAT.6AHirose TM31
• データ転送レート最高500 MHzに対応

製品の特長
• チャンネルクラスEA、最大500 MHz 

(CAT.6認定)
• 0.9 - 1.0 mmの心線絶縁に対応
• 最大外径 6.6 mm
• 取り扱いが簡単

テクニカルデータ 
保護等級
IP 20
周囲温度(動作)
-25°C～+60°C

型番 型指定
コネクタRJ45 Cat.6AHirose TM31
24441256 RJ45コネクタTM31 Hirose Cat.6A GY (灰)
24441258 RJ45コネクタTM31 Hirose Cat.6A BK (黒)
24441259 RJ45コネクタTM31 Hirose Cat.6A RD (赤)
24441260 RJ45コネクタTM31 Hirose Cat.6A GN (緑)
24441261 RJ45コネクタTM31 Hirose Cat.6A BU (青)
24441262 RJ45コネクタTM31 Hirose Cat.6A YE (黄)

写真や画像は縮尺が一定でないため、各製品の詳細な画像を示すものではありません。

アクセサリ
• 圧着工具RJ45 Hirose (473 ページ参照)

圧着工具RJ45 Hirose
製品の特長
• コネクタRJ45 Hirose TM11、TM21

、TM31用の圧着工具

テクニカルデータ 
区分 ETIM 5/6
ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC000385
ETIM 5.0/6.0 Class-Description: 電気
通信技術用特殊工具

型番 型指定
圧着工具RJ45 Hirose
CE5091 圧着工具RJ45 Hirose TM11/TM21 8極

Hiroseは、HIROSE ELECTRIC Groupの登録商標です
写真や画像は縮尺が一定でないため、各製品の詳細な画像を示すものではありません。

アクセサリ
• コネクタRJ45 CAT.5e Hirose TM11 (472 ページ参照) • コネクタRJ45 CAT.6 Hirose TM21 (473 ページ参照)

製品の構成
• コネクタ(抗捻およびガイドプレート)
• 編組導体に最適: AWG24/7、AWG26/7

、AWG27/7
• 完全シールド


