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産業用コネクタ
丸型コネクタ • EPIC® POWER LS1

最新情報については、www.lapp.co.jp を参照してください。

EPIC® POWER LS1 A1
丸型コネクタ、サーボモータおよび電源用

EPIC® POWER LS1 A3
丸型コネクタ、サーボモータおよび電源用

備考

• 回転可能、調整位置を明確に定義

適合コネクタ:
• EPIC® POWER LS1オス型コンタクト ペー

ジ 658
• PU = 5ピース: コンタクトは含まれませ

ん。2 mmコンタクト圧着範囲は0.5～2.5 
mm²です。

• PU = 20ピース: コンタクトは別途注文する
必要があります

利点
• 最小の設置空間で高電力、電気モーターに

最適なソリューション
• EMC最適化設計
• フィールド環境での安全使用、高保護等級

適用範囲
• プラントエンジニアリング
• サーボドライブおよびサーボアッセンブリ

テクニカルデータ 
区分 ETIM 5/6
ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC002635
ETIM 5.0/6.0 Class-Description: 丸型
コネクタ (産業用コネクタ)
定格電圧(V)
630 V (2 mmコンタクト)
250 V (1 mmコンタクト)
定格インパルス電圧
6 kV (2 mmコンタクト)
4 kV (1 mmコンタクト)
定格電流(A)
26A/3+PE+4、25A/5+PE (2mmコ
ンタクト)
7 A (1 mmコンタクト)
汚染度
3
接触抵抗
< 4 ｍΩ
コンタクト
金メッキ黄銅
コンタクト数
3+PE+4(2mm/1mm)
5+PE(2mm)

終端処理方法
圧着端子: 0.5～2.5 mm²(2mmコンタ
クト)
圧着端子: 0.14～1.0 mm²(1mmコン
タクト)
材質
ハウジング: ニッケルメッキ亜鉛ダイキ
ャスト、ニッケルメッキ真鍮 
インサート: PA、 
シーリング: FPM
保護等級
EPIC® POWER LS1 A1
IP68 (10h/1m)
EPIC® POWER LS1 A3
IP 65
機械の運転サイクル
500
VDE試験済み
EPIC® POWER LS1 A1
認定生産管理: VDE登録番号 B25
温度範囲
-25°C～最大+125°C

型番 製品名 コンタクトを含む 固定タイプ ピン構成 ピース / PU
タイプLS1 A1、前壁取付、6ピン、オス型コンタクト用
76003000 LS1 A1 6 Ø 2.7 mm (4x) 5+PE 5
76003510 LS1 A1 Ø 2.7 mm (4x) 5+PE 20

タイプLS1 A1、前壁取付、8ピン、オス型コンタクト用
76004000 LS1 A1 8 Ø 2.7 mm (4x) 3+PE+4 5
76004510 LS1 A1 Ø 2.7 mm (4x) 3+PE+4 20

タイプLS1 A3、アングル、回転可能、6ピン、オス型コンタクト用
24420058 LS1 A3 6 Ø 2.7 mm (4x) 5+PE 5
24420059 LS1 A3 Ø 2.7 mm (4x) 5+PE 20

タイプLS1 A3、アングル、回転可能、8ピン、オス型コンタクト用
24420056 LS1 A3 8 Ø 2.7 mm (4x) 3+PE+4 5
24420057 LS1 A3 Ø 2.7 mm (4x) 3+PE+4 20

写真や画像は縮尺が一定でないため、各製品の詳細な画像を示すものではありません。
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産業用コネクタ
丸型コネクタ • EPIC® POWER LS1

最新情報については、www.lapp.co.jp を参照してください。

EPIC® POWER LS1 G5
丸型コネクタ、サーボモータおよび電源用

EPIC® POWER LS1 A6
丸型コネクタ、サーボモータおよび電源用

備考

• 電源部での電気的な切断が可能

適合コネクタ:
EPIC® POWER LS1 G5
• EPIC® POWER LS1オス型コンタクト ペー

ジ 658
EPIC® POWER LS1 A6
• EPIC® POWER LS1メス型コンタクト ペー

ジ 658
• PU = 5ピース: コンタクトは含まれませ

ん。2 mmコンタクト圧着範囲は0.5～2.5 
mm²です。

• PU = 20ピース: コンタクトは別途注文する
必要があります

利点
• 最小の設置空間で高電力、電気モーターに

最適なソリューション
• EMC最適化設計
• フィールド環境での安全使用、高保護等級

適用範囲
• プラントエンジニアリング
• サーボドライブおよびサーボアッセンブリ

テクニカルデータ 
区分 ETIM 5/6
ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC002635
ETIM 5.0/6.0 Class-Description: 丸型
コネクタ (産業用コネクタ)
定格電圧(V)
630 V (2 mmコンタクト)
250 V (1 mmコンタクト)
定格インパルス電圧
6 kV (2 mmコンタクト)
4 kV (1 mmコンタクト)
定格電流(A)
26A/3+PE+4、25A/5+PE (2mmコ
ンタクト)
7 A (1 mmコンタクト)
汚染度
3
接触抵抗
< 4 ｍΩ
コンタクト
金メッキ黄銅

コンタクト数
3+PE+4(2mm/1mm)
5+PE(2mm)
終端処理方法
圧着端子: 0.5～2.5 mm²(2mmコンタ
クト)
圧着端子: 0.14～1.0 mm²(1mmコン
タクト)
材質
ハウジング: ニッケルメッキ亜鉛ダイキ
ャスト、ニッケルメッキ真鍮 
インサート: PA、 
シーリング: FPM
保護等級
IP68 (10h/1m)
機械の運転サイクル
500
VDE試験済み
認定生産管理: VDE登録番号 B25
温度範囲
-25°C～最大+125°C

型番 製品名 コンタクトを含む 固定タイプ ピン構成 ピース / PU
タイプLS1 G5、前壁取付、6ピン、オス型コンタクト用
76153000 LS1 G5 6 M25 x 1.5 (ナット付き) 5+PE 5
76153510 LS1 G5 M25 x 1.5 (ナット付き) 5+PE 20

タイプLS1 G5、前壁取付、8ピン、オス型コンタクト用
76154000 LS1 G5 8 M25 x 1.5 (ナット付き) 3+PE+4 5
76154510 LS1 G5 M25 x 1.5 (ナット付き) 3+PE+4 20

タイプLS1 A6、前壁取付、6ピン、メス型コンタクト用
76083000 LS1 A6 6 Ø 2.7 mm (4x) 5+PE 5
76083510 LS1 A6 Ø 2.7 mm (4x) 5+PE 20

タイプLS1 A6、前壁取付、8ピン、メス型コンタクト用
76084000 LS1 A6 8 Ø 2.7 mm (4x) 3+PE+4 5

写真や画像は縮尺が一定でないため、各製品の詳細な画像を示すものではありません。
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産業用コネクタ
丸型コネクタ • EPIC® POWER LS1

最新情報については、www.lapp.co.jp を参照してください。

EPIC® POWER LS1 D6
丸型コネクタ、サーボモータおよび電源用

EPIC® POWER LS1 D6(短)
丸型コネクタ、サーボモータおよび電源用

備考

• ケーブルの長さを抑えて組立が簡単

適合コネクタ:
• EPIC® POWER LS1メス型コンタクト ペー

ジ 658
• PU = 5ピース: コンタクトは含まれませ

ん。2 mmコンタクト圧着範囲は0.5～2.5 
mm²です。

• PU = 20ピース: コンタクトは別途注文する
必要があります

利点
• 最小の設置空間で高電力、電気モーターに

最適なソリューション
• EMC最適化設計
• フィールド環境での安全使用、高保護等級

適用範囲
• プラントエンジニアリング
• サーボドライブおよびサーボアッセンブリ

テクニカルデータ 
区分 ETIM 5/6
ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC002635
ETIM 5.0/6.0 Class-Description: 丸型
コネクタ (産業用コネクタ)
定格電圧(V)
630 V (2 mmコンタクト)
250 V (1 mmコンタクト)
定格インパルス電圧
6 kV (2 mmコンタクト)
4 kV (1 mmコンタクト)
定格電流(A)
26A/3+PE+4、25A/5+PE (2mmコ
ンタクト)
7 A (1 mmコンタクト)
汚染度
3
接触抵抗
< 4 ｍΩ
コンタクト
金メッキ黄銅

コンタクト数
3+PE+4(2mm/1mm)
5+PE(2mm)
終端処理方法
圧着端子: 0.5～4.0 mm²(2mmコンタ
クト)
圧着端子: 0.14～1.0 mm²(1mmコン
タクト)
材質
ハウジング: ニッケルメッキ亜鉛ダイキ
ャスト、ニッケルメッキ真鍮 
インサート: PA、 
シーリング: FPM
保護等級
IP68 (10h/1m)
機械の運転サイクル
500
VDE試験済み
認定生産管理: VDE登録番号 B25
温度範囲
-25°C～最大+125°C

型番 製品名 コンタクトを含む クランプ範囲(mm) ピン構成 ピース / PU
タイプLS1 D6、ケーブルコネクタ、6ピン、メス型コンタクト用
73000004 LS1 D6 6 8.5 - 11 5+PE 5
73000006 LS1 D6 8.5 - 11 5+PE 20
73000005 LS1 D6 6 10.5 - 15.5 5+PE 5
73000007 LS1 D6 10.5 - 15.5 5+PE 20
76123000 LS1 D6 6 7.5 - 15.5 5+PE 5
76123510 LS1 D6 7.5 - 15.5 5+PE 20
44420091 LS1 D6、2mmコンタクト付き、4mm²端子用 6 14 - 17 5+PE 5
44420090 LS1 D6 14 - 17 5+PE 20

タイプLS1 D6、ケーブルコネクタ、8ピン、メス型コンタクト用
73000000 LS1 D6 8 8.5 - 11 3+PE+4 5
73000002 LS1 D6 8.5 - 11 3+PE+4 20
73000001 LS1 D6 8 10.5 - 15.5 3+PE+4 5
73000003 LS1 D6 10.5 - 15.5 3+PE+4 20
76124000 LS1 D6 8 7.5 - 15.5 3+PE+4 5
76124510 LS1 D6 7.5 - 15.5 3+PE+4 20
44420089 LS1 D6、2mmコンタクト付き、4mm²端子用 8 14 - 17 3+PE+4 5
44420088 LS1 D6 14 - 17 3+PE+4 20

タイプLS1 D6(短)、ケーブルコネクタ、 6ピン、メス型コンタクト用
73000028 LS1 D6 6 8.5 - 11 5+PE 5
73000030 LS1 D6 8.5 - 11 5+PE 20
73000029 LS1 D6 6 10.5 - 15.5 5+PE 5
73000031 LS1 D6 10.5 - 15.5 5+PE 20
76123100 LS1 D6 6 7.5 - 15.5 5+PE 5
76123610 LS1 D6 7.5 - 15.5 5+PE 20

タイプLS1 D6(短)、ケーブルコネクタ、8ピン、メス型コンタクト用
73000024 LS1 D6 8 8.5 - 11 3+PE+4 5
73000026 LS1 D6 8.5 - 11 3+PE+4 20
73000025 LS1 D6 8 10.5 - 15.5 3+PE+4 5
73000027 LS1 D6 10.5 - 15.5 3+PE+4 20
76124100 LS1 D6 8 7.5 - 15.5 3+PE+4 5
76124610 LS1 D6 7.5 - 15.5 3+PE+4 20

写真や画像は縮尺が一定でないため、各製品の詳細な画像を示すものではありません。
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産業用コネクタ
丸型コネクタ • EPIC® POWER LS1

最新情報については、www.lapp.co.jp を参照してください。

EPIC® POWER LS1 F6
丸型コネクタ、サーボモータおよび電源用

EPIC® POWER LS1 F7
丸型コネクタ、サーボモータおよび電源用

備考

• ケーブル拡張の素早く安全な壁取付けが
可能

適合コネクタ:
• EPIC® POWER LS1オス型コンタクト ペー

ジ 658
• PU = 5ピース: コンタクトは含まれませ

ん。2 mmコンタクト圧着範囲は0.5～ 
2.5 mm²です。

• PU = 20ピース: コンタクトは別途注文する
必要があります

利点
• 最小の設置空間で高電力、電気モーターに

最適なソリューション
• EMC最適化設計
• フィールド環境での安全使用、高保護等級

適用範囲
• プラントエンジニアリング
• サーボドライブおよびサーボアッセンブリ

テクニカルデータ 
区分 ETIM 5/6
ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC002635
ETIM 5.0/6.0 Class-Description: 丸型
コネクタ (産業用コネクタ)
定格電圧(V)
630 V (2 mmコンタクト)
250 V (1 mmコンタクト)
定格インパルス電圧
6 kV (2 mmコンタクト)
4 kV (1 mmコンタクト)
定格電流(A)
26A/3+PE+4、25A/5+PE (2mmコ
ンタクト)
7 A (1 mmコンタクト)
汚染度
3
接触抵抗
< 4 ｍΩ
コンタクト
金メッキ黄銅

コンタクト数
3+PE+4(2mm/1mm)
5+PE(2mm)
終端処理方法
圧着端子: 0.5～4.0 mm²(2mmコンタ
クト)
圧着端子: 0.14～1.0 mm²(1mmコン
タクト)
材質
ハウジング: ニッケルメッキ亜鉛ダイキ
ャスト、ニッケルメッキ真鍮 
インサート: PA、 
シーリング: FPM
保護等級
IP68 (10h/1m)
機械の運転サイクル
500
VDE試験済み
EPIC® POWER LS1 F6
認定生産管理: VDE登録番号 B25

温度範囲
-25°C～最大+125°C

型番 製品名 コンタクトを含む クランプ範囲(mm) 固定タイプ ピン構成 ピース / PU
タイプLS1 F6、ケーブルカプラー、6ピン、オス型コンタクト用
73000012 LS1 F6 6 8.5 - 11 5+PE 5
73000014 LS1 F6 8.5 - 11 5+PE 20
73000013 LS1 F6 6 10.5 - 15.5 5+PE 5
73000015 LS1 F6 10.5 - 15.5 5+PE 20
76133000 LS1 F6 6 7.5 - 15.5 5+PE 5
76133510 LS1 F6 7.5 - 15.5 5+PE 20
44420095 LS1 F6、2mmコンタクト付

き、4mm²端子用
6 14 - 17 5+PE 5

44420094 LS1 F6 14 - 17 5+PE 20
タイプLS1 F6、ケーブルカプラー、8ピン、オス型コンタクト用
73000008 LS1 F6 8 8.5 - 11 3+PE+4 5
73000010 LS1 F6 8.5 - 11 3+PE+4 20
73000009 LS1 F6 8 10.5 - 15.5 3+PE+4 5
73000011 LS1 F6 10.5 - 15.5 3+PE+4 20
76134000 LS1 F6 8 7.5 - 15.5 3+PE+4 5
76134510 LS1 F6 7.5 - 15.5 3+PE+4 20
44420093 LS1 F6、2mmコンタクト付

き、4mm²端子用
8 14 - 17 3+PE+4 5

44420092 LS1 F6 14 - 17 3+PE+4 20
タイプLS1 F7、ケーブルカプラー(取付フランジ付き)、6ピン、オス型コンタクト用
73000020 LS1 F7 6 8.5 - 11 Ø 3.2 mm (4x)、M25 x 1.5 (ナット付き) 5+PE 5
73000021 LS1 F7 6 10.5 - 15.5 Ø 3.2 mm (4x)、M25 x 1.5 (ナット付き) 5+PE 5
73000023 LS1 F7 10.5 - 15.5 Ø 3.2 mm (4x)、M25 x 1.5 (ナット付き) 5+PE 20
76143000 LS1 F7 6 7.5 - 15.5 Ø 3.2 mm (4x)、M25 x 1.5 (ナット付き) 5+PE 5

タイプLS1 F7、8ピン、オス型コンタクト用
73000016 LS1 F7 8 8.5 - 11 Ø 3.2 mm (4x)、M25 x 1.5 (ナット付き) 3+PE+4 5
73000017 LS1 F7 8 10.5 - 15.5 Ø 3.2 mm (4x)、M25 x 1.5 (ナット付き) 3+PE+4 5
76144000 LS1 F7 8 7.5 - 15.5 Ø 3.2 mm (4x)、M25 x 1.5 (ナット付き) 3+PE+4 5
76144510 LS1 F7 7.5 - 15.5 Ø 3.2 mm (4x)、M25 x 1.5 (ナット付き) 3+PE+4 20

写真や画像は縮尺が一定でないため、各製品の詳細な画像を示すものではありません。
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産業用コネクタ
丸型コネクタ • EPIC® POWER LS1コンタクト、ツール、アクセサリ

最新情報については、www.lapp.co.jp を参照してください。

EPIC® POWER LS1オス型コンタクト
丸型コネクタ用のコンタクト、ツール、アクセサリ

備考

• すべてのコンタクトは高品質金メッキで
す。

• コンタクトは少ない品種で広範囲な圧着
に対応するよう設計されています

• サーボアプリケーションでは機械的スト
レスが強いため、圧着バージョンのみが
使用可能です。

EPIC® POWER LS1メス型コンタクト
丸型コネクタ用のコンタクト、ツール、アクセサリ

備考

• すべてのコンタクトは高品質金メッキで
す。

• コンタクトは少ない品種で広範囲な圧着
に対応するよう設計されています

• サーボアプリケーションでは機械的スト
レスが強いため、圧着バージョンのみが
使用可能です。

型番 製品名 バージョン 対応コネクタ ピース / 
PU

1mmコンタクト、オス型
74033001 POWER LS1 A SCM 1mm AU 0.14-1.0 1 mm オス型 0.14 - 1.0 mm² LSI A1、A3、G5 10
74033000 POWER LS1 A SCM 1mm AU 0.14-1.0 1 mm オス型 0.14 - 1.0 mm² LSI A1、A3、G5 100
74034001 POWER LS1 F SCM 1mm AU 0.14-1.0 1 mm オス型 0.14 - 1.0 mm² LS1 F6、F7 10
74034000 POWER LS1 F SCM 1mm AU 0.14-1.0 1 mm オス型 0.14 - 1.0 mm² LS1 F6、F7 100

2mmコンタクト、オス型
74033101 POWER LS1 A SCM 2mm AU 0.5-2.5 2 mm オス型 0.5 - 2.5 mm² LSI A1、A3、G5 10
74033100 POWER LS1 A SCM 2mm AU 0.5-2.5 2 mm オス型 0.5 - 2.5 mm² LSI A1、A3、G5 100
74034101 POWER LS1 F SCM 2mm AU 0.5-2.5 2 mm オス型 0.5 - 2.5 mm² LS1 F6、F7 10
74034100 POWER LS1 F SCM 2mm AU 0.5-2.5 2 mm オス型 0.5 - 2.5 mm² LS1 F6、F7 100
44420103 POWER LS1 F SCM 2mm AU 4.0 2 mm オス型 4.0 mm² LS1 F6、F7 100

1mmコンタクト、メス型
74020601 M23/LS1 BCMS 1mm AU 0.14-1.0 1 mm メス型 スロット 0.14 - 1.0 mm² インサートM23 (D-Subではない)、LS1 D6、A6 10
74200600 M23/LS1 BCMS 1mm AU 0.14-1.0 1 mm メス型 スロット 0.14 - 1.0 mm² インサートM23 (D-Subではない)、LS1 D6、A6 100
74034501 M23/LS1 BCMD 1mm AU 0.14-1.0 1 mm メス型 双曲面 0.14 - 1.0 mm² インサートM23 (D-Subではない)、LS1 D6、A6 10
74034500 M23/LS1 BCMD 1mm AU 0.14-1.0 1 mm メス型 双曲面 0.14 - 1.0 mm² インサートM23 (D-Subではない)、LS1 D6、A6 100

2mmコンタクト、メス型
44429371 POWER LS1 D BCMF 2mm AU 0.5-2.5 2 mm メス型 バネ 0,5-2,5mm² LS1 D6、A6 10

2mmコンタクト、メス型

44429370 POWER LS1 D BCMF 2mm AU 0.5-2.5 2 mm メス型 バネ 0,5-2,5mm² LS1 D6、A6 100
44420104 POWER LS1 D BCMD 2mm AU 4.0 2 mm メス型 双曲面 4 mm² タイプD6、A6用 10
44420105 POWER LS1 D BCMD 2mm AU 4.0 2 mm メス型 双曲面 4 mm² タイプD6、A6用 100
44429001 POWER LS1 BCBG 2mm  1.0-2.5 (3000) RE 2 mm メス型 1.0 - 2.5 mm² LS1 D6、A6 1

写真や画像は縮尺が一定でないため、各製品の詳細な画像を示すものではありません。
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産業用コネクタ
丸型コネクタ • EPIC® POWER LS1コンタクト、ツール、アクセサリ

最新情報については、www.lapp.co.jp を参照してください。

EPIC® POWER LS1ツール
丸型コネクタ用のコンタクト、ツール、アクセサリ

型番 製品名 バージョン ピース / PU
ツール
11148000 圧着工具 ツールケース(ロケーターなし) 1
11148001 4-マンドレルデジタル圧着工具 ツールケース(ロケーターなし) 1
11148002 圧着機 5 - 10 barの空気圧式、ロケーターは含まれません 1
11148300 圧着工具LS1、M23のロケーター 1
75017400 LS1取り外し工具、1 mmコンタクト用 ハウジングタイプA、G 1
75017500 LS1取り外し工具、2 mmコンタクト用 ハウジングタイプA、G 1

写真や画像は縮尺が一定でないため、各製品の詳細な画像を示すものではありません。

EPIC® POWER LS1アクセサリ
丸型コネクタ用のコンタクト、ツール、アクセサリ

型番 製品名 バージョン ピース / PU
EPIC® POWER LS1アクセサリ
75007810 M23-LS1 A、B、F、G保護キャップ A1、B1、B2、F6、F7、G4、G5、G6用プラスチックキャップ 20
75007710 M23 / LS1 D保護キャップ D6、A6用プラスチックキャップ 20
75018010 M23 A、B保護キャップ、止めラグが付いたプラ

スチックコード付き
A1、A3、B1、B2の金属キャップ 20

アクセサリ
75018310 LS1 A、G、Fスクリューキャップ、ループ付き

プラスチックコード
A1、A3、F6、F7、G4、G5の金属キャップ 20

55001310 SILVYN Adapter LS1/M25x1,5 統合ケーブルグランド8.5～11mm、10.5～15.5mm用 1
写真や画像は縮尺が一定でないため、各製品の詳細な画像を示すものではありません。
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産業用コネクタ
丸型コネクタ • EPIC® POWER LS1.5

最新情報については、www.lapp.co.jp を参照してください。

EPIC® POWER LS1.5 A1
丸型コネクタ、サーボモータおよび電源用

EPIC® POWER LS1.5 A3
丸型コネクタ、サーボモータおよび電源用

備考

• 回転可能、310°ケーブルアウトレット

EPIC® POWER LS1.5 A6
丸型コネクタ、サーボモータおよび電源用

適合コネクタ:
EPIC® POWER LS1.5 A1
• EPIC® POWER LS1.5オス型コンタクト ペ

ージ 662
EPIC® POWER LS1.5 A3
• EPIC® POWER LS1.5オス型コンタクト ペ

ージ 662
EPIC® POWER LS1.5 A6
• EPIC® POWER LS1.5メス型コンタクト ペ

ージ 662
• コンタクトは別途注文する必要があります

利点
• サーボモーター用のより大きな電力
• 耐振性のある頑丈な設計
• 断面積の大きいケーブル用EMCバージョン

適用範囲
• プラントエンジニアリング
• サーボドライブおよびサーボアッセンブリ

適合工具
• EPIC® POWER LS1.5ツール (662 ページ

参照)

テクニカルデータ 
区分 ETIM 5/6
ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC002635
ETIM 5.0/6.0 Class-Description: 丸型
コネクタ (産業用コネクタ)
定格電圧(V)
630 V (3.6 mmコンタクト)
250 V (2 mmコンタクト)
定格インパルス電圧
6 kV (3.6 mmコンタクト)
4 kV (2 mmコンタクト)
定格電流(A)
70 A (3.6-mmコンタクト)、25 °C
30 A (2-mmコンタクト)、25 °C
汚染度
3
コンタクト
金メッキ黄銅

コンタクト数
3+PE+2(3.6mm/2mm)
3+PE+4(3.6mm/2mm)
終端処理方法
圧着端子: 0.75～10 mm²(3.6mmコン
タクト)
圧着端子: 0.14～4.0 mm²(2mmコン
タクト)
材質
ハウジング: ニッケルメッキ亜鉛ダイキ
ャスト、ニッケルメッキ真鍮 
インサート: PA、 
シーリング: FPM
保護等級
IP 67
機械の運転サイクル
50
温度範囲
-20 °C až +125 °C

型番 製品名 固定タイプ ピン構成 ピース / PU
タイプLS1.5 A1 オス型コンタクト用
44429308 EPIC® POWER LS1.5 A1 Ø 4.2 mm (4x) 3+PE+2 1
44429309 EPIC® POWER LS1.5 A1 Ø 4.2 mm (4x) 3+PE+4 1

タイプLS1.5 A3 オス型コンタクト用
44429306 EPIC® POWER LS1.5 A3 Ø 4.2 mm (4x) 3+PE+2 1
44429307 EPIC® POWER LS1.5 A3 Ø 4.2 mm (4x) 3+PE+4 1

タイプLS1.5 A6 メス型コンタクト用
44429316 EPIC® POWER LS1.5 A6 Ø 4.2 mm (4x) 3+PE+2 1
44429317 EPIC® POWER LS1.5 A6 Ø 4.2 mm (4x) 3+PE+4 1

写真や画像は縮尺が一定でないため、各製品の詳細な画像を示すものではありません。
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産業用コネクタ
丸型コネクタ • EPIC® POWER LS1.5

最新情報については、www.lapp.co.jp を参照してください。

EPIC® POWER LS1.5 D6
丸型コネクタ、サーボモータおよび電源用

備考

• EMC保護

EPIC® POWER LS1.5 F6
丸型コネクタ、サーボモータおよび電源用

適合コネクタ:
EPIC® POWER LS1.5 D6
• EPIC® POWER LS1.5メス型コンタクト ペ

ージ 662
EPIC® POWER LS1.5 F6
• EPIC® POWER LS1.5オス型コンタクト ペ

ージ 662
• コンタクトは別途注文する必要があります

利点
• サーボモーター用のより大きな電力
• 耐振性のある頑丈な設計
• 断面積の大きいケーブル用EMCバージョン

適用範囲
• プラントエンジニアリング
• サーボドライブおよびサーボアッセンブリ

適合工具
• EPIC® POWER LS1.5ツール (662 ページ

参照)

テクニカルデータ 
区分 ETIM 5/6
ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC002635
ETIM 5.0/6.0 Class-Description: 丸型
コネクタ (産業用コネクタ)
定格電圧(V)
630 V (3.6 mmコンタクト)
250 V (2 mmコンタクト)
定格インパルス電圧
6 kV (3.6 mmコンタクト)
4 kV (2 mmコンタクト)
定格電流(A)
70 A (3.6-mmコンタクト)、25 °C
30 A (2-mmコンタクト)、25 °C
汚染度
3
コンタクト
金メッキ黄銅

コンタクト数
3+PE+2(3.6mm/2mm)
3+PE+4(3.6mm/2mm)
終端処理方法
圧着端子: 0.75～10 mm²(3.6mmコン
タクト)
圧着端子: 0.14～4.0 mm²(2mmコン
タクト)
材質
ハウジング: ニッケルメッキ亜鉛ダイキ
ャスト、ニッケルメッキ真鍮 
インサート: PA、 
シーリング: FPM
保護等級
IP 67
機械の運転サイクル
50
温度範囲
-20 °C až +125 °C

型番 製品名 クランプ範囲(mm) ピン構成 ピース / PU
タイプLS1.5 D6 メス型コンタクト用
44429310 EPIC® POWER LS1.5 D6 9 - 14 3+PE+2 1
44429311 EPIC® POWER LS1.5 D6 14 - 20.5 3+PE+2 1
44429312 EPIC® POWER LS1.5 D6 20.5 - 26.5 3+PE+2 1
44429313 EPIC® POWER LS1.5 D6 9 - 14 3+PE+4 1
44429314 EPIC® POWER LS1.5 D6 14 - 20.5 3+PE+4 1
44429315 EPIC® POWER LS1.5 D6 20.5 - 26.5 3+PE+4 1

タイプLS1.5 F6 オス型コンタクト用
44429300 EPIC® POWER LS1.5 F6 9 - 14 3+PE+2 1
44429301 EPIC® POWER LS1.5 F6 14 - 20.5 3+PE+2 1
44429302 EPIC® POWER LS1.5 F6 20.5 - 26.5 3+PE+2 1
44429303 EPIC® POWER LS1.5 F6 9 - 14 3+PE+4 1
44429304 EPIC® POWER LS1.5 F6 14 - 20.5 3+PE+4 1
44429305 EPIC® POWER LS1.5 F6 20.5 - 26.5 3+PE+4 1

写真や画像は縮尺が一定でないため、各製品の詳細な画像を示すものではありません。
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産業用コネクタ
丸型コネクタ • EPIC® POWER LS1.5コンタクト、ツール、アクセサリ

最新情報については、www.lapp.co.jp を参照してください。

EPIC® POWER LS1.5オス型コンタクト
丸型コネクタ用のコンタクト、ツール、アクセサリ

備考

• すべてのコンタクトは高品質金メッキで
す。

• サーボアプリケーションでは機械的スト
レスが強いため、圧着バージョンのみが
使用可能です。EPIC® POWER LS1.5メス型コンタクト

丸型コネクタ用のコンタクト、ツール、アクセサリ
備考

• すべてのコンタクトは高品質金メッキで
す。

• 外部圧縮バネ付きスロットコンタクト

EPIC® POWER LS1.5ツール
丸型コネクタ用のコンタクト、ツール、アクセサリ

備考

• 汎用4刻み付き圧着工具
• 6mm²以下のコンタクトおよび6mm²以

上のコンタクト用の2種類の圧着工具

適合工具
EPIC® POWER LS1.5メス型コンタクト
• 16 mm²線の端子用圧着工具に特注可能

テクニカルデータ 
区分 ETIM 5/6
EPIC® POWER LS1.5 Contacts 
male
ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC000796
ETIM 5.0/6.0 Class-Description: コン
タクト（産業用コネクタ）
EPIC® POWER LS1.5 Contacts 
female
ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC000796
ETIM 5.0/6.0 Class-Description: コン
タクト（産業用コネクタ）
EPIC® POWER LS1.5 Tools
ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC000168
ETIM 5.0/6.0 Class-Description: 圧
着端子,端末スリーブ,シールド接続用圧
着工具

型番 製品名 説明 バージョン 対応コネクタ ピース / PU
3.6 mmオス型コンタクト
44429334 LS1.5 A SCEM 3,6MM AU 0,75-1,5 3.6 mm オス型 0.75 - 1.5 タイプA1、A3用 10
44429335 LS1.5 A SCEM 3,6MM AU 1,0-2,5 3.6 mm オス型 1.0 - 2.5 mm² タイプA1、A3用 10
44429336 LS1.5 A SCEM 3,6MM AU 1,5-4,0 3.6 mm オス型 1.5 - 4.0 mm² タイプA1、A3用 10
44429337 LS1.5 A SCEM 3,6MM AU 4,0-6,0 3.6 mm オス型 4.0 - 6.0 mm² タイプA1、A3用 10
44429338 LS1.5 A SCEM 3,6MM AU 6,0-10,0 3.6 mm オス型 6.0 - 10.0 mm² タイプA1、A3用 10
44429326 LS1.5 F SCEM 3,6MM AU 1,0-2,5 3.6 mm オス型 1.0 - 2.5 mm² タイプF6用 10
44429327 LS1.5 F SCEM 3,6MM AU 2,5-4,0 3.6 mm オス型 2.5 - 4.0 mm² タイプF6用 10
44429328 LS1.5 F SCEM 3,6MM AU 4,0-6,0 3.6 mm オス型 4.0 - 6.0 mm² タイプF6用 10
44429329  LS1.5 F SCEM 3,6MM AU 6,0-10,0 3.6 mm オス型 6.0 - 10.0 mm² タイプF6用 10

2 mmオス型コンタクト
44429339 LS1.5 A SCEM 2MM AU 0,14-0,25 2 mm オス型 0.14 - 0.25 mm² タイプA1、A3用 10
44429340 LS1.5 A SCEM 2MM AU 0,25-1,0 2 mm オス型 0.25 - 1.0 mm² タイプA1、A3用 10
44429341 LS1.5 A SCEM 2MM AU 0,75-1,5 2 mm オス型 0.75 - 1.5 mm² タイプA1、A3用 10
44429342 LS1.5 A SCEM 2MM AU 1,0-2,5 2 mm オス型 1.0 - 2.5 mm² タイプA1、A3用 10
44429343 LS1.5 A SCEM 2MM AU 4,0 2 mm オス型 2.5-4.0 mm² タイプA1、A3用 10
44429330 LS1.5 F SCEM 2MM AU 0,25-1,0 2 mm オス型 0.25 - 1.0 mm² タイプF6用 10
44429331 LS1.5 F SCEM 2MM AU 0,75-1,5 2 mm オス型 0.75 - 1.5 mm² タイプF6用 10
44429332 LS1.5 F SCEM 2MM AU 1,0-2,5 2 mm オス型 1.0 - 2.5 mm² タイプF6用 10
44429333 LS1.5 F SCEM 2MM AU 2,5-4,0 2 mm オス型 2.5-4.0 mm² タイプF6用 10

3.6 mmメス型コンタクト
44429318 LS1.5 D BCEM 3,6MM AU 1,0-2,5 3.6 mm メス型 1.0 - 2.5 mm² タイプD6、A6用 10
44429319 LS1.5 D BCEM 3,6MM AU 2,5-4,0 3.6 mm メス型 2.5 - 4.0 mm² タイプD6、A6用 10
44429320 LS1.5 D BCEM 3,6MM AU 4,0-6,0 3.6 mm メス型 4.0 - 6.0 mm² タイプD6、A6用 10
44429321 LS1.5 D BCEM 3,6MM AU 6,0-10,0 3.6 mm メス型 6.0 - 10.0 mm² タイプD6、A6用 10

2 mmメス型コンタクト
44429322 LS1.5 D BCEM 2MM AU 0,25-1,0 2 mm メス型 0.25 - 1.0 mm² タイプD6、A6用 10
44429323 LS1.5 D BCEM 2MM AU 0,75-1,5 2 mm メス型 0.75 - 1.5 mm² タイプD6、A6用 10
44429324 LS1.5 D BCEM 2MM AU 1,0-2,5 2 mm メス型 1.0 - 2.5 mm² タイプD6、A6用 10
44429325 LS1.5 D BCEM 2MM AU 4,0 2 mm メス型 4.0 mm² タイプD6、A6用 10

圧着工具
44429367 LS1.5圧着工具0.08 - 6.0 4-マンドレルデジタル圧着工具(

ロケーターを含む)
0.14～-6.0 mm² LS1.5、LS3用 1

44429368 LS1.5 圧着工具6.0 - 10.0 4-マンドレルデジタル圧着工具(
ロケーターを含む)

6.0～-10.0 mm² LS1.5用 1

写真や画像は縮尺が一定でないため、各製品の詳細な画像を示すものではありません。


