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ケーブルグランド
SKINDICHT® プラスチック製または金属製PGケーブルグランド • 特殊シーリングケーブルグランド

最新情報については、www.lapp.co.jp を参照してください。

SKINDICHT® CN

備考

• -40°Cでも柔軟性を発揮

利点
• 高温向け
• 油、溶剤、酸、化学薬品への耐性
• 耐海水
• 強い機械的ストレスに対応
• 高耐食性

適用範囲
• クロームニッケル鋼ケーブルグラン

ド、FPMシール付き、厳しい条件での使用
向けに専用設計

• 製薬および石油化学産業
• オフショア事業
• 風力発電所
• れんが造り

製品の構成
• PG接続ネジ

注記
• 適合取付けナット SKINDICHT® SM INOX

テクニカルデータ
区分 ETIM 5/6
ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC000441
ETIM 5.0/6.0 Class-Description: ケー
ブルグランド
注意
設置寸法は付録T21に記載されています
ご希望により
TPEシール
材質
本体: クロームニッケル鋼、DIN準拠、
材質番号1.4305 
シール: FPM 
Oリング: FPM
保護等級
IP 68 - 5 bar
温度範囲
-40°C～+200°C

型番 型指定/サイズ クランプ範囲直径F (mm) SWレンチサ
イズ mm 全長、C (mm) ネジ長さ、D (mm) ピース / PU

SKINDICHT® CN
52032520 PG 9 6 - 10 18 28.0 10 5
52032525 PG 11 5 - 12 22 32.0 10 5
52032540 PG 13,5 8 - 15 24 34.0 10 5
52032550 PG 16 8 - 15 24 34.0 10 5
52032560 PG 21 12,5 - 20,5 30 42.0 12 5
52032570 PG 29 19 - 27,5 41 53.0 12 5

写真や画像は縮尺が一定でないため、各製品の詳細な画像を示すものではありません。

アクセサリ
• SKINDICHT® SM INOX (800ページ参照)


