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ケーブルグランド
SKINTOP® メトリックニッケルメッキ真鍮製ケーブルグランド • 防爆範囲

最新情報については、www.lapp.co.jp を参照してください。

SKINTOP® MS-M ATEX / SKINTOP® MSR-M ATEX

SKINTOP® MS-M ATEX SKINTOP® MSR-M ATEX

利点
SKINTOP® MS-M ATEX
• 耐低温衝撃性
• 高ストレインリリーフ
• 幅広いクランプレンジ
• 最大限の信頼性

適用範囲
SKINTOP® MS-M ATEX
• 強化安全保護種別「e」の装置、機械、器具
• 装置グループII / カテゴリ2G+1D
• 海洋産業における移動使用
• 化学および石油化学工業
SKINTOP® MSR-M ATEX
• 外径が小さいケーブルをシールするため

に、縮小シールインサートを使用。

製品の特長
SKINTOP® MS-M ATEX
• SKINTOP® MS-M-XL ATEXはSKINTOP® 

MS-M ATEXに類似していますが、厚い壁
用の拡張された接続ネジを備えています

適合基準/認可
SKINTOP® MS-M ATEX
• ULファイル番号E79903

製品の構成
• DIN EN 60423に準拠したメートル接続ネ

ジ
• DIN IEC 62444技術情報に準拠

注記
SKINTOP® MS-M ATEX
• 適切なアクセサリについては、SKINTOP® 

SDV-M ATEXを参照してください
SKINTOP® MSR-M ATEX
• 適切なアクセサリについては、SKINTOP® 

SDVR-M ATEXを参照してください

テクニカルデータ
区分 ETIM 5/6
ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC000441
ETIM 5.0/6.0 Class-Description: ケー
ブルグランド
注意
取付寸法およびトルクについては指示リ
ーフレットを参照してください
認定
CE 0637 Ex II 2G  
Ex eb IIC Ex II 1D  
Ex ta IIIC   
IECEx IBE 13.0026X
材質
本体: ニッケルメッキ真鍮インサート: 
ポリアミド製シールリング: CR Oリン
グ: NBR
試験
DIN EN 60079-0 
DIN EN 60079-7 
DIN EN 60079-31
保護等級
IP 68 - 10 bar
NEMA Type 1, 4x, 6, 12
温度範囲
-30°C～+90°C

型番 型指定/サイズ クランプ範囲直径F 
(mm)

SWレンチサイズ 
mm 全長、C (mm) ネジ長さ、D (mm) ピース / PU

SKINTOP® MS-M ATEX
53112700 M 12 x 1,5 3.0 - 7.0 16 26.5 6.5 100
53112710 M 16 x 1,5 4.5 - 10.0 20 33.0 7 100
53112720 M 20 x 1,5 7.0 - 13.0 24 37.0 8.5 50
53112730 M 25 x 1,5 9.0 - 17.0 29 38.5 8 25
53112740 M 32 x 1,5 11.0 - 21.0 36 45.5 9 25
53112750 M 40 x 1,5 19.0 - 28.0 45 48.0 9 10
53112760 M 50 x 1,5 26.0 - 35.0 54 55.5 10 5
53112770 M 63 x 1,5 34.0 - 45.0 67 67.0 15 5
53112779 M 63 x 1,5 plus 44.0 - 55.0 75 65.5 15 1

SKINTOP® MS-M-XL ATEX
53112800 M 12 x 1,5 3.0 - 7.0 16 26.0 12 100
53112810 M 16 x 1,5 4.5 - 10.0 20 33.0 12 100
53112820 M 20 x 1,5 7.0 - 13.0 24 37.0 12 50
53112830 M 25 x 1,5 9.0 - 17.0 29 38.5 12 25
53112840 M 32 x 1,5 11.0 - 21.0 36 45.5 15 25
53112850 M 40 x 1,5 19.0 - 28.0 45 48.0 15 10
53112860 M 50 x 1,5 26.0 - 35.0 54 55.5 15 5

SKINTOP® MSR-M ATEX
53112705 M 12 x 1,5 2.0 - 5.0 16 26.5 6.5 100
53112715 M 16 x 1,5 4.0 - 7.0 20 33.0 7 100
53112725 M 20 x 1,5 5.0 - 10.0 24 37.0 8.5 50
53112735 M 25 x 1,5 6.0 - 13.0 29 38.5 8 25
53112745 M 32 x 1,5 7.0 - 15.0 36 45.5 9 25
53112755 M 40 x 1,5 16.0 - 23.0 45 48.0 9 10
53112765 M 50 x 1,5 19.0 - 29.0 54 55.5 10 5
53112775 M 63 x 1,5 32.0 - 39.0 67 67.0 15 5

写真や画像は縮尺が一定でないため、各製品の詳細な画像を示すものではありません。

アクセサリ
SKINTOP® MS-M ATEX
• SKINTOP® SDV-M ATEX (711ページ参照)
SKINTOP® MSR-M ATEX
• SKINTOP® SDVR-M ATEX (711ページ参照)


