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電線・パワーコントロールケーブル
厳しい条件 • 機械的および化学的に高い耐性

最新情報については、www.lapp.co.jp を参照してください。

ÖLFLEX® ROBUST 200
全ての天候において利用可能なケーブル（実証済）- さまざまな化学物質への耐性

備考

• 優れた耐候性
• 優れた耐薬品性
• 電圧クラス450/750 V

利点
• 耐候性、オゾン耐性、UV耐性に非常に優れ

ており、利用可能な温度の範囲が幅広くな
っています。また、これらの性能により屋
内や屋外において様々な用途でご利用可能
です。

• 植物系、動物系、合成系の有機油、数多く
のグリース、ワックス、および関連するエ
マルジョンに対応

• アンモニア化合物やバイオガスに対する優
れた耐性

• 冷水、温水並びに水溶性洗剤や冷却剤にも
対応

• 蒸気洗浄に最適

適用範囲
• 工作機械製作、医療技術、クリーニング

店、洗車装置、化学産業、堆肥化工場、下
水処理場

• 飲食料品業界、特に乳製品や肉製品の生産
および加工機器向け

• 農業機器
• 屋内使用および屋外使用

製品の特長
• エステル系作動液に対する優れた耐薬品性
• オゾン耐性、UV耐性、耐候性、EN 50396

およびHD 605 S2準拠
• -40°Cでも柔軟性を発揮
• 低キャパシタンス設計
• 最大5心までカラーコード付き

適合基準/認可
• EN 50525-2-51に準拠
• 飲食料品業界で使用する消毒、洗浄液に対

して認定された耐性
• EN50565-2準拠により、淡水中における

最大水深10mおよび最大温度+40℃までの
用途に最適です。

製品の構成
• 細線、裸銅導体
• 変性PP製心線絶縁
• 層撚り電線
• 特殊TPE製アウターシース
• シース色: 黒

テクニカルデータ
区分 ETIM 5/6
ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC001578
ETIM 5.0/6.0 Class-Description: フレ
キシブルケーブル
線心識別コード
5心以下: VDE 0293-308に準拠したカ
ラーコード、付録T9を参照
6心以上: 黒地に白のナンバリング
導体の撚線
VDE 0295クラス5/IEC 60228クラス5 
準拠の細線
最小曲げ半径
一時的な可動使用: 10 x 外径
固定使用: 4 x 外径
定格電圧
U0/U: 450/750V
試験電圧
4000 V
アース線
G = 緑/黄のアース線付き
X = アース線無し
温度範囲
一時的な可動使用: -40°C～+80°C
固定使用: -50°C～+80°C

型番 導体構成 (mm²) 外径 (mm) 銅重量  
(kg/km)

概算重量  
(kg/km)

ÖLFLEX® ROBUST 200
0021800 2 X 1.0 8.0 19.2 65
0021801 3 G 1.0 8.4 29 79
0021802 4 G 1.0 9.2 38.4 96
0021803 5 G 1.0 10.0 48 113
0021805 2 X 1.5 8.6 29 78
0021806 3 G 1.5 9.1 43 97
0021807 4 G 1.5 9.9 58 122
0021808 5 G 1.5 10.8 72 146
0021809 7 G 1.5 13.5 101 208
0021810 2 X 2.5 9.8 48 114
0021811 3 G 2.5 10.4 72 144
0021812 4 G 2.5 11.5 96 181
0021813 5 G 2.5 13.1 120 222

型番 導体構成 (mm²) 外径 (mm) 銅重量  
(kg/km)

概算重量  
(kg/km)

0021814 7 G 2.5 15.9 168 312
0021816 3 G 4 12.4 115.2 215
0021817 4 G 4 14.0 154 273
0021818 5 G 4 15.8 192 333
0021822 4 G 6 15.7 230 378
0021823 5 G 6 17.2 288 463
0021825 4 G 10 19.4 384 570
0021826 5 G 10 21.4 480 770
0021828 4 G 16 22.4 614 885
0021829 5 G 16 24.6 768 1100
0021831 4 G 25 27.0 960 1365
0021833 4 G 35 29.7 1344 1773
0021836 4 G 50 36.2 1920 3454

特に指定のない限り、製品値は公称値を示します。ご希望により、詳細値(公差など)は提供可能です。
銅価格基準：150ユーロ/100kg、銅関連サーチャージの定義と計算についてはカタログAPPENDIX T17を参照してください。
標準の長さについては次のWebページを参照してください: www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths
パッケージサイズ: 30 kg以下または250 m以下はコイル、それ以外の場合はドラム
ご希望のパッケージタイプを指定してください(たとえば、1 x 500 mドラムまたは5 x 100 mコイル)。
各サイズに対する個々の長さ: ≥ 4G16最大600 m; ≥ 4G25最大 300 m; ≥ 4G50最大 250 m
写真や画像は縮尺が一定でないため、各製品の詳細な画像を示すものではありません。

類似製品
• H07RN-F、拡張バージョン (88 ページ参照)
• ÖLFLEX® ROBUST 210 (71 ページ参照)
• ÖLFLEX® ROBUST 215 C (72 ページ参照)

アクセサリ
• FLEXIMARK®ステンレス製キット (963 ページ参照)
• SKINTOP® MS-M (696 ページ参照)
• SKINTOP® ST-HF-M (693 ページ参照)
• SKINTOP® BS-M METAL / SKINTOP® BSR-M METAL (698 ページ参

照)
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電線・パワーコントロールケーブル
厳しい条件 • 機械的および化学的に高い耐性

最新情報については、www.lapp.co.jp を参照してください。

ÖLFLEX® ROBUST 210
全ての天候において利用可能なケーブル（実証済）- さまざまな化学物質 への耐性

備考

• 優れた耐候性
• 優れた耐薬品性
• 外径の縮小

利点
• 耐候性、オゾン耐性、UV耐性に非常に優れ

ており、利用可能な温度の範囲が幅広くな
っています。また、これらの性能により屋
内や屋外において様々な用途でご利用可能
です。

• 植物系、動物系、合成系の有機油、数多く
のグリース、ワックス、および関連するエ
マルジョンに対応

• アンモニア化合物やバイオガスに対する優
れた耐性

• 冷水、温水並びに水溶性洗剤や冷却剤にも
対応

• 蒸気洗浄に最適

適用範囲
• 工作機械製作、医療技術、クリーニング

店、洗車装置、化学産業、堆肥化工場、下
水処理場

• 飲食料品業界、特に乳製品や肉製品の生産
および加工機器向け

• 農業機器
• 屋内使用および屋外使用

製品の特長
• エステル系作動液に対する優れた耐薬品性
• オゾン耐性、UV耐性、耐候性、EN 50396

およびHD 605 S2準拠
• -40°Cでも柔軟性を発揮
• 低キャパシタンス設計
• ナンバリングされた芯

適合基準/認可
• VDE 0250 / 0285に準拠
• 飲食料品業界で使用する消毒、洗浄液に対

して認定された耐性
• EN50565-2準拠により、淡水中における

最大水深10mおよび最大温度+40℃までの
用途に最適です。

製品の構成
• 細線、裸銅導体
• 変性PP製心線絶縁
• 層撚り電線
• 特殊TPE製アウターシース
• シース色: 黒

テクニカルデータ
区分 ETIM 5/6
ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC000104
ETIM 5.0/6.0 Class-Description: コン
トロールケーブル
線心識別コード
黒地に白のナンバリング、VDE 0293-1
に準拠
導体の撚線
VDE 0295クラス5/IEC 60228クラス5 
準拠の細線
最小曲げ半径
一時的な可動使用: 15 x 外径
固定使用: 4 x 外径
定格電圧
U0/U: 300/500 V
試験電圧
4000 V
アース線
G = 緑/黄のアース線付き
X = アース線無し
温度範囲
一時的な可動使用: -40°C～+80°C
固定使用: -50°C～+80°C

型番 導体構成 (mm²) 外径 (mm) 銅重量  
(kg/km)

概算重量  
(kg/km)

ÖLFLEX® ROBUST 210
0021880 2 X 0.5 4.9 10 27
0021881 3 G 0.5 5.2 15 33
0021882 3 X 0.5 5.2 15 33
0021883 4 G 0.5 5.8 19.2 41
0021884 4 X 0.5 5.8 19.2 41
0021885 5 G 0.5 6.3 24 49
0021886 5 X 0.5 6.3 24 49
0021888 7 G 0.5 6.9 33.6 64
0021889 7 X 0.5 6.9 33.6 64
0021890 10 G 0.5 8.8 48 92
0021891 12 G 0.5 9.1 58 106
0021892 18 G 0.5 10.8 86.4 151
0021893 25 G 0.5 12.7 120 210
0021897 2 X 0.75 5.5 14.4 35
0021898 3 G 0.75 5.8 21.6 43
0021899 3 X 0.75 5.8 21.6 43
0021900 4 G 0.75 6.3 28.8 49
0021901 4 X 0.75 6.3 28.8 49
0021902 5 G 0.75 6.9 36 66
0021903 5 X 0.75 6.9 36 66
0021904 7 G 0.75 7.5 50 85
0021905 7 X 0.75 7.5 50 85
0021907 12 G 0.75 10.1 86 144
0021908 18 G 0.75 12.0 130 208
0021909 25 G 0.75 14.1 180 288
0021910 34 G 0.75 16.3 245 386
0021911 41 G 0.75 17.8 296 464
0021912 50 G 0.75 19.6 360 560
0021913 2 X 1.0 5.8 19.2 42
0021914 3 G 1.0 6.1 28.8 49
0021915 3 X 1.0 6.1 28.8 49
0021916 4 G 1.0 6.6 38.4 63
0021917 4 X 1.0 6.6 38.4 63
0021918 5 G 1.0 7.3 48 78
0021919 5 X 1.0 7.3 48 78
0021920 7 G 1.0 8.1 67 107
0021921 10 G 1.0 10.4 96 154

型番 導体構成 (mm²) 外径 (mm) 銅重量  
(kg/km)

概算重量  
(kg/km)

0021922 12 G 1.0 10.7 115 178
0021923 18 G 1.0 12.9 173 262
0021924 25 G 1.0 15.0 240 357
0021925 34 G 1.0 17.5 326 484
0021926 41 G 1.0 19.2 394 582
0021927 50 G 1.0 21.0 480 703
0021928 2 X 1.5 6.4 29 56
0021929 3 G 1.5 6.8 43 72
0021930 3 X 1.5 6.8 43 72
0021931 4 G 1.5 7.4 58 91
0021932 4 X 1.5 7.4 58 91
0021933 5 G 1.5 8.3 72 108
0021934 5 X 1.5 8.3 72 108
0021936 7 G 1.5 9.0 101 149
0021937 7 X 1.5 9.0 101 149
0021938 10 G 1.5 11.8 143 215
0021940 12 G 1.5 12.2 173 234
0021941 18 G 1.5 14.6 259 369
0021942 25 G 1.5 17.2 360 510
0021943 34 G 1.5 19.8 490 683
0021945 50 G 1.5 24.0 720 999
0021946 2 X 2.5 7.6 48 86
0021947 3 G 2.5 8.3 72 115
0021949 4 G 2.5 9.0 96 131
0021951 5 G 2.5 10.1 120 178
0021953 7 G 2.5 11.2 168 241
0021954 12 G 2.5 15.1 288 405
0021963 3 G 4 10.1 115 180
0021964 4 G 4 11.1 157 228
0021965 5 G 4 12.4 192 280
0021966 7 G 4 13.6 269 377
0021967 4 G 6 13.3 230 332
0021968 5 G 6 14.8 288 407
0021969 4 G 10 16.5 384 541
0021970 5 G 10 18.4 480 620
0021971 4 G 16 18.8 614.4 806
0021972 4 G 25 23.5 960 1218
0021973 4 G 35 26.4 1344 1658

特に指定のない限り、製品値は公称値を示します。ご希望により、詳細値(公差など)は提供可能です。
銅価格基準：150ユーロ/100kg、銅関連サーチャージの定義と計算についてはカタログAPPENDIX T17を参照してください。
標準の長さについては次のWebページを参照してください: www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths    /   パッケージサイズ: 30 kg以下または250 m以下はコイル、それ以外の場合はドラム
ご希望のパッケージタイプを指定してください(たとえば、1 x 500 mドラムまたは5 x 100 mコイル)。   /   各サイズに対する個々の長さ: ≥ 4G16最大600 m; ≥ 4G25最大 300 m; ≥ 4G50最大 250 m
写真や画像は縮尺が一定でないため、各製品の詳細な画像を示すものではありません。
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電線・パワーコントロールケーブル
厳しい条件 • 機械的および化学的に高い耐性

最新情報については、www.lapp.co.jp を参照してください。

ÖLFLEX® ROBUST 215 C
全ての天候において利用可能なケーブル（実証済） - シールド、様々な化学物質への耐性

備考

• 優れた耐候性
• 優れた耐薬品性
• EMC適合銅シールド

利点
• 耐候性、オゾン耐性、UV耐性に非常に優れ

ており、利用可能な温度の範囲が幅広くな
っています。また、これらの性能により屋
内や屋外において様々な用途でご利用可能
です。

• 植物系、動物系、合成系の有機油、数多く
のグリース、ワックス、および関連するエ
マルジョンに対応

• アンモニア化合物やバイオガスに対する優
れた耐性

• 冷水、温水並びに水溶性洗剤や冷却剤にも
対応

• 蒸気洗浄に最適

適用範囲
• 工作機械製作、医療技術、クリーニング

店、洗車装置、化学産業、堆肥化工場、下
水処理場

• 飲食料品業界、特に乳製品や肉製品の生産
および加工機器向け

• 農業機器
• 屋内使用および屋外使用
• 電磁ノイズ対策が重要な環境 

(電磁両立性)

製品の特長
• エステル系作動液に対する優れた耐薬品性
• オゾン耐性、UV耐性、耐候性、EN 50396

およびHD 605 S2準拠
• -40°Cでも柔軟性を発揮
• 低キャパシタンス設計
• ナンバリングされた芯

適合基準/認可
• VDE 0250 / 0285に準拠
• 飲食料品業界で使用する消毒、洗浄液に対

して認定された耐性
• EN50565-2準拠により、淡水中における

最大水深10mおよび最大温度+40℃までの
用途に最適です。

製品の構成
• 細線、裸銅導体
• 変性PP製心線絶縁
• 層撚り電線
• ハロゲンフリープラスチックホイル
• 錫メッキ銅編組シールド
• 特殊TPE製アウターシース
• シース色: 黒

テクニカルデータ
区分 ETIM 5/6
ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC000104
ETIM 5.0/6.0 Class-Description: コン
トロールケーブル
線心識別コード
黒地に白のナンバリング、VDE 0293-1
に準拠
導体の撚線
VDE 0295クラス5/IEC 60228クラス5 
準拠の細線
最小曲げ半径
一時的な可動使用: 20 x 外径
固定使用: 6 x 外径
定格電圧
U0/U: 300/500 V
試験電圧
心 - 心: 4000 V
心 - シールド: 2000 V
アース線
G = 緑/黄のアース線付き
X = アース線無し
温度範囲
一時的な可動使用: -40°C～+80°C
固定使用: -50°C～+80°C

型番 導体構成 (mm²) 外径 (mm) 銅重量  
(kg/km)

概算重量  
(kg/km)

ÖLFLEX® ROBUST 215 C
0022700 2 X 0.5 5.9 36 42
0022701 3 G 0.5 6.2 43 52
0022702 3 X 0.5 6.2 43 52
0022703 4 G 0.5 6.6 49 59
0022704 4 X 0.5 6.6 49 59
0022705 5 G 0.5 7.1 57 68
0022706 5 X 0.5 7.1 57 68
0022708 7 G 0.5 7.7 69 85
0022709 7 X 0.5 7.7 69 85
0022711 12 G 0.5 10.1 104 136
0022712 18 G 0.5 11.8 141 189
0022713 25 G 0.5 13.7 211 265
0022717 2 X 0.75 6.3 43 50
0022718 3 G 0.75 6.6 52 60
0022719 3 X 0.75 6.6 52 60
0022720 4 G 0.75 7.1 61 72
0022721 4 X 0.75 7.1 61 72
0022722 5 G 0.75 7.9 72 88
0022723 5 X 0.75 7.9 72 88
0022724 7 G 0.75 8.5 89 110
0022725 7 X 0.75 8.5 89 110
0022727 12 G 0.75 11.1 138 177
0022728 18 G 0.75 13.0 211 247
0022729 25 G 0.75 15.1 280 347
0022730 34 G 0.75 17.5 380 460
0022733 2 X 1.0 6.6 51 60
0022734 3 G 1.0 6.9 62 70
0022735 3 X 1.0 6.9 62 70
0022736 4 G 1.0 7.4 74 85

型番 導体構成 (mm²) 外径 (mm) 銅重量  
(kg/km)

概算重量  
(kg/km)

0022737 4 X 1.0 7.4 74 85
0022738 5 G 1.0 8.3 88 103
0022739 5 X 1.0 8.3 88 103
0022740 7 G 1.0 8.9 112 131
0022742 12 G 1.0 11.7 185 213
0022743 18 G 1.0 14.1 268 321
0022744 25 G 1.0 16.2 354 425
0022748 2 X 1.5 7.2 65 71
0022749 3 G 1.5 7.6 82 90
0022750 3 X 1.5 7.6 82 90
0022751 4 G 1.5 8.4 100 114
0022752 4 X 1.5 8.4 100 114
0022753 5 G 1.5 9.1 119 136
0022754 5 X 1.5 9.1 119 136
0022756 7 G 1.5 10.0 154 177
0022757 7 X 1.5 10.0 154 177
0022760 12 G 1.5 13.4 268 290
0022761 18 G 1.5 15.8 373 435
0022762 25 G 1.5 18.2 530 579
0022763 34 G 1.5 21.2 683 797
0022767 3 G 2.5 9.1 118 134
0022768 4 G 2.5 10.0 147 169
0022769 5 G 2.5 11.1 176 207
0022770 7 G 2.5 12.0 253 270
0022774 4 G 4 11.9 190 258
0022776 4 G 6 14.5 290 392
0022777 4 G 10 17.5 458 602
0022778 4 G 16 20.2 736.6 928
0022771 4 G 25 25.1 1126.7 1411
0022780 4 G 35 28.0 1540 1883

特に指定のない限り、製品値は公称値を示します。ご希望により、詳細値(公差など)は提供可能です。
銅価格基準：150ユーロ/100kg、銅関連サーチャージの定義と計算についてはカタログAPPENDIX T17を参照してください。
標準の長さについては次のWebページを参照してください: www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths
パッケージサイズ: 30 kg以下または250 m以下はコイル、それ以外の場合はドラム
ご希望のパッケージタイプを指定してください(たとえば、1 x 500 mドラムまたは5 x 100 mコイル)。
各サイズに対する個々の長さ: ≥ 4G16最大600 m; ≥ 4G25最大 300 m; ≥ 4G50最大 250 m
写真や画像は縮尺が一定でないため、各製品の詳細な画像を示すものではありません。

アクセサリ
• SKINTOP® BRUSH ADD-ON (700 ページ参照)
• SKINTOP® MS-HF-M SC (707 ページ参照)
• SKINTOP® MS-SC-M (701 ページ参照)

• SKINTOP® MS-HF-M BRUSH (708 ページ参照)
• SKINTOP® MS-M BRUSH (702 ページ参照)
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電線・パワーコントロールケーブル
サーボアプリケーション • TPEシース、認定済み

最新情報については、www.lapp.co.jp を参照してください。

ÖLFLEX® SERVO 7TCE
サーボケーブル、他社ブランド登録済み、ブレーキおよび温度センサ用のペア付き (オプション)

備考

• 各種メーカー製サーボ駆動に適合
• 幅広い適用範囲 (NFPA 70/NEC)/産業用

機械に関するNFPA 79に準拠
• EMC適合

利点
• 本ケーブルは複数の回路にまたがる共通ケ

ーブルとしてご利用いただけます
• マルチスタンダード認定により部品の種類

が減り、コストが削減されます
• 閉じた配線管をなくし、コストを削減して

設置を簡素化(露出配線に適応)
• 低キャパシタンス設計により、周波数コン

バータとドライブ間でのより長いケーブル
接続が可能

• UL TC-ERおよびc(UL) CIC/TC認可

適用範囲
• サーボコントローラとモーター間の接続ケ

ーブル
• 固定使用、または一時的な可動向け
• 危険な場所(クラス1ディビジョン2)、NEC 

Article 501準拠
• プラントエンジニアリング
• 産業用機械および工作機械

製品の特長
• 耐油性、UL OIL RES I & II準拠
• 難燃性(CSA FT4準拠); 

UL垂直トレイ燃焼試験
• -40°C Cold Bend; -25°C Cold Impact
• 太陽光に対する耐性; 直接埋設

適合基準/認可
• UL 1277に従うUL TC-ER (露出稼働)
• NEC Article 501によるクラス1ディビジ

ョン2
• UL 2277準拠のフレキシブルモーター電源

ケーブル
• C(UL) CIC/TC FT4; cRU AWM I/II A/B 

FT4

製品の構成
• 細線、裸銅導体
• 心線絶縁被覆材質:XLPE
• 個々のデザインは製品により異なります: 電

力線とともに1組か2組の短いピッチのツイ
ストペアを個別にシールドした制御線が付
いていたり付いていなかったりします。

• 錫メッキ銅編組
• アウターシース: 特殊調合熱可塑性エラスト

マー (TPE)、橙

テクニカルデータ
線心識別コード
電源線: 黒、マーキングU/L1/C/L+付
きV/L2、W/L3/D /L-、緑/黄のアー
ス線付き
1ペアの制御線付きの 
オプションデザイン: 黒、白 
2ペアの制御線: 黒に白い数字: 5、6
、7、8
認定
米国: UL TC-ER、柔軟性のあるモータ
供給 カナダ: c(UL) CIC/TC FT4、cRU 
AWM I/II A/B FT4
導体の撚線
細線
最小曲げ半径
一時的な可動使用: 15 x 外径
固定使用: 6 x 外径
定格電圧
UL TC: 600V 
UL Flexible Motor Supply: 1000V 
c(UL) CIC/TC: 600V 
cRU AWM: 1000V
IEC U0/U: 600/1000V
試験電圧
2000V
アース線
G = 緑/黄のアース線付き
温度範囲
一時的な可動使用: -25°C～+90°C 
固定使用: -40°C～+90°C

型番 導体構成 (mm²) 外径 (mm) 銅重量  
(kg/km)

概算重量  
(kg/km)

ÖLFLEX® SERVO 7TCE
700730 4 G 1,5 9.8 88 143
700731 4 G 2,5 11.0 132 199
700732 4 G 4 12.8 199 286
700733 4 G 6 14.1 281 373
700734 4 G 1,5 + (2 x 1,5) 12.6 147 240
700735 4 G 2,5 + (2 x 1,5) 13.3 191 301
700736 4 G 4 + (2 x 1,5) 15.8 259 432
700737 4 G 6 + (2 x 1,5) 17.0 354 496
700738 4 G 1,0 + 2 x (2 x 1,0) 13.2 167 277
700739 4 G 1,5 + 2 x (2 x 1,0) 13.9 188 314
700740 4 G 2,5 + 2 x (2 x 1,0) 15.5 229 387
700741 4 G 4 + (2 x 1,0) + (2 x 1,5) 17.0 326 487
700742 4 G 6 + (2 x 1,0) + (2 x 1,5) 18.1 409 574

特に指定のない限り、製品値は公称値を示します。ご希望により、詳細値(公差など)は提供可能です。
銅価格基準：150ユーロ/100kg、銅関連サーチャージの定義と計算についてはカタログAPPENDIX T17を参照してください。
標準の長さについては次のWebページを参照してください: www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths
パッケージサイズ: 30 kg以下または250 m以下はコイル、それ以外の場合はドラム
ご希望のパッケージタイプを指定してください(たとえば、1 x 610 mドラムまたは8 x 76 mコイル)。
写真や画像は縮尺が一定でないため、各製品の詳細な画像を示すものではありません。

類似製品
• ÖLFLEX® SERVO 719 CY (100 ページ参照)
• ÖLFLEX® TRAY II CY (58 ページ参照)

アクセサリ
• SKINTOP® BRUSH ADD-ON (700 ページ参照)
• SKINTOP® MS-SC-M (701 ページ参照)
• SKINTOP® MS-M BRUSH (702 ページ参照)
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電線・パワーコントロールケーブル
サーボアプリケーション • TPEシース、認定済み

最新情報については、www.lapp.co.jp を参照してください。

ÖLFLEX® VFD 2XL
複数の規格認可、フレキシブルVFDケーブル

備考

• VFDドライブとモーターの接続
• 幅広い適用範囲 (NFPA 70/NEC)/産業用

機械に関するNFPA 79に準拠
• EMC適合

利点
• 断熱壁が薄いため省スペースの設置が可能
• マルチスタンダード認定により部品の種類

が減り、コストが削減されます
• 閉じた配線管をなくし、コストを削減して

設置を簡素化(露出配線に適応)
• 低キャパシタンスであるので、周波数コン

バーター/モーター間の接続をより長くする
ことが可能です。

• UL TC-ERおよびc(UL) CIC/TC認可

適用範囲
• 周波数コンバータとモーター間の接続ケー

ブル
• 固定使用、または一時的な可動向け
• 危険な場所(クラス1ディビジョン2)、NEC 

Article 501準拠
• プラントエンジニアリング
• 産業用機械および工作機械

製品の特長
• 耐油性、UL OIL RES I & II準拠
• 難燃性(CSA FT4準拠); 

UL垂直トレイ燃焼試験
• 90°C Wet or Dry; -40°C Cold Bend;-

25°C Cold Impact
• 太陽光に対する耐性; 直接埋設

適合基準/認可
• UL 1277に従うUL TC-ER (露出稼働)
• NEC Article 501によるクラス1ディビジ

ョン2
• UL 2277準拠のフレキシブルモーターケー

ブル
• C(UL) CIC/TC FT4; cRU AWM I/II A/B 

FT4
• CE (50V - 1kV)

製品の構成
• 細線、錫メッキ銅導体
• 心線絶縁被覆材質:XLPE
• アルミコート箔
• シールド: 錫メッキ銅編線でラッピング
• アウターシース: 特殊調合熱可塑性エラスト

マー(TPE)、黒

テクニカルデータ
区分 ETIM 5/6
ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC000057
ETIM 5.0/6.0 Class-Description: 強電
流ケーブル
線心識別コード
黒地に白のナンバリング
認定
米国: UL TC-ER、WTTC、柔軟性のあ
るモータケーブル 
カナダ: c(UL) CIC/TC FT4、cRU 
AWM I/II A/B FT4
導体の撚線
細線
最小曲げ半径
一時的な可動使用: 15 x 外径
固定使用: 7.5 x 外径
定格電圧
UL TC: 600V/2000V  
UL Flexible Motor Supply: 1000V  
c(UL) CIC/TC: 600V  
cRU AWM: 1000V
IEC U0/U: 600/1000V
試験電圧
6000 V
アース線
G = 緑/黄のアース線付き
温度範囲
一時的な可動使用: -25°C～+90°C 
固定使用: -40°C～+90°C

型番 導体構成 (mm²)または(AWG) 外径 (mm) 銅重量  
(kg/km)

概算重量  
(kg/km)

ÖLFLEX® VFD 2XL
700700 4 G 1,5 12.9 104.16 238
700701 4 G 2,5 14.8 148.8 292
700702 4 G 4 16.7 214.272 384
700703 4 G 6 18.0 296.112 476
700704 4 G 10 22.5 443.424 856
700705 4 G 16 25.9 770.784 1317
700706 4 G 4AWG 29.4 955.296 1570
700707 4 G 2AWG 33.8 1458.24 2173

特に指定のない限り、製品値は公称値を示します。ご希望により、詳細値(公差など)は提供可能です。
銅価格基準：150ユーロ/100kg、銅関連サーチャージの定義と計算についてはカタログAPPENDIX T17を参照してください。
標準の長さについては次のWebページを参照してください: www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths
パッケージサイズ: 30 kg以下または250 m以下はコイル、それ以外の場合はドラム
ご希望のパッケージタイプを指定してください(たとえば、1 x 610 mドラムまたは8 x 76 mコイル)。
写真や画像は縮尺が一定でないため、各製品の詳細な画像を示すものではありません。

類似製品
• ÖLFLEX® SERVO 719 CY (100 ページ参照)
• ÖLFLEX® TRAY II CY (58 ページ参照)

アクセサリ
• SKINTOP® BRUSH ADD-ON (700 ページ参照)
• SKINTOP® MS-SC-M (701 ページ参照)
• SKINTOP® MS-M BRUSH (702 ページ参照)
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電線・パワーコントロールケーブル
サーボアプリケーション • TPEシース、認定済み

最新情報については、www.lapp.co.jp を参照してください。

ÖLFLEX® VFD 2XL with Signal
複数認可、柔軟なペア付きVFDケーブル、ブレーキまたは温度センサー

備考

• VFDドライブとモーターの接続
• 幅広い適用範囲 (NFPA 70/NEC)/産業用

機械に関するNFPA 79に準拠
• EMC適合

利点
• 本ケーブルは複数の回路にまたがる共通ケ

ーブルとしてご利用いただけます
• マルチスタンダード認定により部品の種類

が減り、コストが削減されます
• 閉じた配線管をなくし、コストを削減して

設置を簡素化(露出配線に適応)
• 低キャパシタンスであるので、周波数コン

バーター/モーター間の接続をより長くする
ことが可能です。

• UL TC-ERおよびc(UL) CIC/TC認可

適用範囲
• 周波数コンバータとモーター間の接続ケー

ブル
• 固定使用、または一時的な可動向け
• 危険な場所(クラス1ディビジョン2)、NEC 

Article 501準拠
• プラントエンジニアリング
• 産業用機械および工作機械

製品の特長
• 耐油性、UL OIL RES I & II準拠
• 難燃性(CSA FT4準拠); 

UL垂直トレイ燃焼試験
• 90°C Wet or Dry; -40°C Cold Bend;-

25°C Cold Impact
• 太陽光に対する耐性; 直接埋設

適合基準/認可
• UL 1277に従うUL TC-ER (露出稼働)
• NEC Article 501によるクラス1ディビジ

ョン2
• UL 2277準拠のフレキシブルモーターケー

ブル
• C(UL) CIC/TC FT4; cRU AWM I/II A/B 

FT4
• CE (50V - 1kV)

製品の構成
• 細線、錫メッキ銅導体
• 心線絶縁被覆材質:XLPE
• 制御用ペア線、ラミネートアルミフィルム

および錫メッキドレイン線付き
• バリアテープ
• アルミコート箔
• 錫メッキ銅編、ドレイン線付き
• アウターシース: 特殊調合熱可塑性エラスト

マー(TPE)、黒

テクニカルデータ
区分 ETIM 5/6
ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC000057
ETIM 5.0/6.0 Class-Description: 強電
流ケーブル
線心識別コード
黒地に白のナンバリング
認定
米国: UL TC-ER、WTTC、柔軟性のあ
るモータケーブル 
カナダ: c(UL) CIC/TC FT4、cRU 
AWM I/II A/B FT4
導体の撚線
細線
最小曲げ半径
一時的な可動使用: 15 x 外径
固定使用: 7.5 x 外径
定格電圧
UL TC: 600V/2000V  
UL Flexible Motor Supply: 1000V  
c(UL) CIC/TC: 600V  
cRU AWM: 1000V
IEC U0/U: 600/1000V
試験電圧
6000 V
アース線
G = 緑/黄のアース線付き
温度範囲
一時的な可動使用: -25°C～+90°C 
固定使用: -40°C～+90°C

型番 導体構成 (mm²)または(AWG) 外径 (mm) 銅重量  
(kg/km)

概算重量  
(kg/km)

ÖLFLEX® VFD 2XL with Signal
700710 4 G 1,5 + (2 x 1,0) 16.6 135.408 298
700711 4 G 2,5 + (2 x 1,0) 17.4 196.416 375
700712 4 G 4 + (2 x 1,0) 19.1 238.08 438
700713 4 G 6 + (2 x 1,0) 20.3 319.92 527
700714 4 G 10 + (2 x 2,5) 25.0 496.992 1027
700715 4 G 16 + (2 x 2,5) 28.2 749.952 1347
700716 4 G 4AWG + (2 x 2,5) 32.0 992.496 1674
700717 4 G 2AWG + (2 x 2,5) 35.6 1528.176 2351

特に指定のない限り、製品値は公称値を示します。ご希望により、詳細値(公差など)は提供可能です。
銅価格基準：150ユーロ/100kg、銅関連サーチャージの定義と計算についてはカタログAPPENDIX T17を参照してください。
標準の長さについては次のWebページを参照してください: www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths
パッケージサイズ: 30 kg以下または250 m以下はコイル、それ以外の場合はドラム
ご希望のパッケージタイプを指定してください(たとえば、1 x 610 mドラムまたは8 x 76 mコイル)。
写真や画像は縮尺が一定でないため、各製品の詳細な画像を示すものではありません。

類似製品
• ÖLFLEX® SERVO 719 CY (100 ページ参照)
• ÖLFLEX® TRAY II CY (58 ページ参照)

アクセサリ
• SKINTOP® BRUSH ADD-ON (700 ページ参照)
• SKINTOP® MS-SC-M (701 ページ参照)
• SKINTOP® MS-M BRUSH (702 ページ参照)
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電線・パワーコントロールケーブル
ケーブルチェーン用途 • 厳しい条件

最新情報については、www.lapp.co.jp を参照してください。

ÖLFLEX® ROBUST FD
高柔軟性、TPEシース付き全天候コントロールケーブル - さまざまな化学媒体への耐性

備考

• 新しい寸法もご利用いただけます!
• Extended Line Performance - 長い移

動距離または高い加速度
• 優れた耐薬品性

利点
• 卓越した耐候性、耐オゾン性、耐UV性があ

り、温度範囲が幅広いため、屋内および屋
外における多目的な使用が可能

• 植物系、動物系、合成系の有機油、数多く
のグリース、ワックス、および関連するエ
マルジョンとの接触への耐性

• アンモニア化合物やバイオガスに対する優
れた耐性

• 冷水、温水および水溶性の洗剤および冷却
剤に対する優れた耐性

• 蒸気洗浄に最適
• ケーブルチェーンでの可動使用において低

粉塵

適用範囲
• ケーブルチェーンまたは機械の可動部
• 工作機械製作、医療技術、クリーニング

店、洗車装置、化学産業、堆肥化工場、下
水処理場

• 飲食料品業界、特に乳製品や肉製品の生産
および加工機器向け

• 屋内使用および屋外使用

製品の特長
• 油と化学薬品への高耐性
• 耐オゾン性、耐UV性、耐候性、EN 50396

およびHD 605 S2準拠
• 温水および熱湯への加水分解耐性
• エステル系作動液に対する優れた耐薬品性
• -40°Cでも柔軟性を発揮

適合基準/認可
• VDE 0250 / 0285に準拠
• 飲食料品業界で使用する消毒、洗浄液に対

して認定された耐性
• ご希望により製品ごとの無塵室クラス分類
• ケーブルチェーンでの使用: 組立ガイドライ

ン付録T3に従ってください

製品の構成
• 錫メッキ銅による極細撚線
• 絶縁体: TPE
• 非常に短いツイストピッチの撚り合わせ電

線
• 不織布ラッピング
• ハロゲンフリー特殊TPE製の堅牢なシー

ス、黒 (RAL 9005に類似)

テクニカルデータ
区分 ETIM 5/6
ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC000104
ETIM 5.0/6.0 Class-Description: コン
トロールケーブル
線心識別コード
黒地に白のナンバリング印刷(VDE 
0293-1)
導体の撚線
VDE 0295クラス6/IEC 60228クラス6
準拠の極細線
最小曲げ半径
可動使用向け: 7.5 x 外径から (温度70 
°C未満) 10 x 外径 (最高温度105 °C)
固定使用: 4 x 外径

定格電圧
U0/U: 300/500 V
曲げサイクル & 使用パラメータ
オンラインカタログ添付の選択テーブル
A2-1を参照
試験電圧
4000 V
アース線
G = 緑/黄のアース線付き
X = アース線無し
温度範囲
可動使用: -40°C～+105°C 
固定使用: -50°C～+105°C

型番 導体構成 (mm²) 外径 (mm) 銅重量  
(kg/km)

概算重量  
(kg/km)

ÖLFLEX® ROBUST FD
0026536 2 X 0.5 6.1 9.6 34
0026537 3 G 0.5 6.6 14.4 45
0026538 4 G 0.5 7.3 19.2 55
0026539 5 G 0.5 8 24 67
0026540 7 G 0.5 9.6 33.6 93
0026544 12 G 0.5 11.6 57.6 142
0026545 18 G 0.5 13.9 86.4 208
0026546 25 G 0.5 17.3 120 298
0026547 2 X 0.75 6.4 14.4 41
0026501 3 G 0.75 6.9 21.6 51
0026502 4 G 0.75 7.7 28.8 69
0026503 5 G 0.75 8.6 36 87
0026504 7 G 0.75 10.4 50.4 127
0026505 12 G 0.75 12.2 86.4 182
0026506 18 G 0.75 14.9 129.6 277
0026507 25 G 0.75 18.5 180 421
0026508 2 X 1.0 6.8 28.8 49
0026509 3 G 1.0 7.4 28.8 63
0026510 4 G 1.0 8.2 38.4 82
0026511 5 G 1.0 9.2 48 105

型番 導体構成 (mm²) 外径 (mm) 銅重量  
(kg/km)

概算重量  
(kg/km)

0026516 7 G 1.0 11.1 67.2 157
0026517 12 G 1.0 13.3 115.2 226
0026518 18 G 1.0 15.9 172.8 345
0026519 25 G 1.0 19.8 240 547
0026548 2 X 1.5 8 28.8 73
0026521 3 G 1.5 8.9 43.2 90
0026522 4 G 1.5 9.9 57.6 118
0026523 5 G 1.5 11 72 149
0026524 7 G 1.5 13.4 100.8 233
0026525 12 G 1.5 15.8 172.8 322
0026526 18 G 1.5 18.9 259.2 494
0026527 25 G 1.5 23.5 360 695
0026531 4 G 2.5 11.8 96 181
0026532 5 G 2.5 12.9 120 228
0026533 7 G 2.5 15.7 168 329
0026534 12 G 2.5 18.7 288 491
0026541 4 G 4 13.8 153.6 261
0026551 4 G 6 14.8 230.4 356
0026561 4 G 10 20.1 384 596
0026571 4 G 16 23.8 614.4 910

特に指定のない限り、製品値は室温での公称値を示します。ご希望により、詳細値(公差など)は提供可能です。
銅価格基準：150ユーロ/100kg、銅関連サーチャージの定義と計算についてはカタログAPPENDIX T17を参照してください。
標準の長さについては次のWebページを参照してください: www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths
パッケージサイズ: 30 kg以下または250 m以下はコイル、それ以外の場合はドラム
ご希望のパッケージタイプを指定してください(たとえば、1 x 500 mドラムまたは5 x 100 mコイル)。
写真や画像は縮尺が一定でないため、各製品の詳細な画像を示すものではありません。

類似製品
• ÖLFLEX® FD 855 P (140 ページ参照)

アクセサリ
• SILVYN® CHAINケーブル保護およびガイドシステム

clean
room
class.
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電線・パワーコントロールケーブル
ケーブルチェーン用途 • 厳しい条件

最新情報については、www.lapp.co.jp を参照してください。

ÖLFLEX® ROBUST FD C
高柔軟性、TPEシース付き全天候シールドコントロールケーブル - さまざまな化学媒体への耐性

備考

• 新しい寸法もご利用いただけます!
• Extended Line Performance - 長い移

動距離または高い加速度
• 優れた耐薬品性

利点
• 卓越した耐候性、耐オゾン性、耐UV性があ

り、温度範囲が幅広いため、屋内および屋
外における多目的な使用が可能

• 植物系、動物系、合成系の有機油、数多く
のグリース、ワックス、および関連するエ
マルジョンとの接触への耐性

• アンモニア化合物やバイオガスに対する優
れた耐性

• 冷水、温水および水溶性の洗剤および冷却
剤に対する優れた耐性

• 蒸気洗浄に最適
• 銅シールドはEMC要件に準拠しており、ケ

ーブルを電磁干渉から保護します

適用範囲
• 工作機械製作、医療技術、クリーニング

店、洗車装置、化学産業、堆肥化工場、下
水処理場

• 飲食料品業界、特に乳製品や肉製品の生産
および加工機器向け

• 組立ライン、生産ライン、すべての機械類
• 屋内使用および屋外使用

製品の特長
• 耐オゾン性、耐UV性、耐候性、EN 50396

およびHD 605 S2準拠
• 油と化学薬品への高耐性
• 温水および熱湯への加水分解耐性
• エステル系作動液に対する優れた耐薬品性
• -40°Cでも柔軟性を発揮

適合基準/認可
• VDE 0250 / 0285に準拠
• 飲食料品業界で使用する消毒、洗浄液に対

して認定された耐性
• ケーブルチェーンでの使用: 組立ガイドライ

ン付録T3に従ってください

製品の構成
• 錫メッキ銅による極細撚線
• 絶縁体: TPE
• 非常に短いツイストピッチの撚り合わせ電

線
• 不織布ラッピング
• TPE製インナーシース
• 錫メッキ銅編組
• ハロゲンフリー特殊TPE製の堅牢なシー

ス、黒 (RAL 9005に類似)

テクニカルデータ
区分 ETIM 5/6
ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC000104
ETIM 5.0/6.0 Class-Description: コン
トロールケーブル
線心識別コード
黒地に白のナンバリング印刷(VDE 
0293-1)
導体の撚線
VDE 0295クラス6/IEC 60228クラス6
準拠の極細線
最小曲げ半径
可動使用向け: 7.5 x 外径から (温度 
70 °C未満) 10 x 外径 (最高温度105 °C)
固定使用: 4 x 外径
定格電圧
U0/U: 300/500 V
曲げサイクル & 使用パラメータ
オンラインカタログ添付の選択テーブル
A2-1を参照
試験電圧
4000 V
アース線
G = 緑/黄のアース線付き
X = アース線無し
温度範囲
可動使用: -40 °C～+105 °C 
固定使用: -50°C～+105°C

型番 導体構成 (mm²) 外径 (mm) 銅重量  
(kg/km)

概算重量  
(kg/km)

ÖLFLEX® ROBUST FD C
0026736 2 X 0.5 8.3 33.6 77
0026737 3 G 0.5 8.8 41.8 92
0026738 4 G 0.5 9.5 49.9 108
0026739 5 G 0.5 10.4 57.9 127
0026740 7 G 0.5 12 74.1 165
0026744 12 G 0.5 14.4 120.5 248
0026745 18 G 0.5 16.7 158 330
0026746 25 G 0.5 20.3 230.8 471
0026747 2 X 0.75 8.6 41.4 87
0026701 3 G 0.75 9.1 49.6 110
0026702 4 G 0.75 10.1 60.9 137
0026703 5 G 0.75 10.8 72.8 160
0026704 7 G 0.75 12.6 107.2 238
0026705 12 G 0.75 15 151.5 312
0026706 18 G 0.75 17.7 205.5 448
0026707 25 G 0.75 21.7 299.1 657
0026708 2 X 1.0 9 47.2 105
0026709 3 G 1.0 9.8 61.1 125
0026710 4 G 1.0 10.6 74.8 157
0026711 5 G 1.0 12.1 86.2 198

型番 導体構成 (mm²) 外径 (mm) 銅重量  
(kg/km)

概算重量  
(kg/km)

0026716 7 G 1.0 13.9 132.3 278
0026717 12 G 1.0 16.1 189.1 370
0026718 18 G 1.0 18.7 277.5 549
0026719 25 G 1.0 23 369.6 784
0026748 2 X 1.5 10.2 59.4 127
0026721 3 G 1.5 10.9 79.8 163
0026722 4 G 1.5 12.1 99.2 210
0026723 5 G 1.5 13.6 129.7 264
0026724 7 G 1.5 15.8 175.2 370
0026725 12 G 1.5 18.4 257.1 498
0026726 18 G 1.5 22.1 378.9 749
0026727 25 G 1.5 27.1 555.5 1042
0026731 4 G 2.5 14.4 161.5 307
0026732 5 G 2.5 15.5 188.3 361
0026733 7 G 2.5 18.3 252.6 512
0026734 12 G 2.5 21.9 406.5 730
0026741 4 G 4 16.2 227.3 412
0026751 4 G 6 17.2 306.7 519
0026761 4 G 10 23.3 513.6 853
0026771 4 G 16 27.2 809.6 1273

特に指定のない限り、製品値は室温での公称値を示します。ご希望により、詳細値(公差など)は提供可能です。
銅価格基準：150ユーロ/100kg、銅関連サーチャージの定義と計算についてはカタログAPPENDIX T17を参照してください。
標準の長さについては次のWebページを参照してください: www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths   /   パッケージサイズ: 30 kg以下または250 m以下はコイル、それ以外の場合はドラム
ご希望のパッケージタイプを指定してください(たとえば、1 x 500 mドラムまたは5 x 100 mコイル)。
写真や画像は縮尺が一定でないため、各製品の詳細な画像を示すものではありません。

類似製品
• ÖLFLEX® PETRO FD 865 CP (142 ページ参照)

アクセサリ
• SKINTOP® MS-HF-M BRUSH (708 ページ参照)
• SKINTOP® MS-M BRUSH (702 ページ参照)
• SILVYN® CHAINケーブル保護およびガイドシステム


