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データ通信システム
バスシステムPROFIBUS-DP/FMS/FIP • Sub-Dバスコネクタ

最新情報については、www.lapp.co.jp を参照してください。

EPIC® DATA PB Sub-D
PROFIBUSコネクタ、D-sub、ネジ端子付、リピータ機能、ATEX

備考

• オプションのLED診断
• M12、REPEATERおよびATEXバージョ

ン
• 第2のSub-Dインターフェイス付きバー

ジョン

利点
• 十分に試験されたM12/ネジ端子テクノロ

ジーを使用することにより接続が容易
• センサー/アクチュエータ
• 終端抵抗(内蔵)を切り替え可能
• REPEATERバージョン: データ信号の再生

成(勾配、出力およびマーク/スペース比)
• ATEXバージョン: 爆発の危険を伴うゾーン

2領域の本質安全防爆回路内での使用(爆発
性ガス雰囲気の発生はごくまれで短時間の
み)

製品の特長
• 最大転送レート 12 Mbit/s (理論値)
• 最大消費電流 12.5 mA 

(LED 35 mAおよびリピータ100 mAを
含む)

• 電源電圧4.75 - 5.25 V DC  
(端子から供給)

• 終端抵抗 "ON" - 出力側バスケーブルを切断
• REPEATERバージョン: PROFIBUSネット

ワークの拡張が容易: 
- 最大3個のリピータ 
- PROFIBUSセグメントを1つ追加 
- ガルバニック絶縁

適合基準/認可
• IEC 61158, IEC 61784
• UL File No. E331560
• ATEXバージョン: DIN EN 60079-0:2006

、DIN 60079-15:2005 (カテゴリー3Gゾ
ーン2)

製品の構成
• D-sub、9ピン、固定ネジ4-40 UNC
• ハウジングの金属化による高いEMC性能
• プログラミング/診断('PG')用の追加の

D-sub インターフェイス付
• ケーブル外径: 5   8 mm / M12 Bコードの

コードセット
• LEDバージョン表示: 

バス動作中 - (緑) 
ステーション通信 - (青) 
終端抵抗"オン" - (橙)

適合ケーブル
• UNITRONIC® BUS PB ページ 332
• UNITRONIC® BUS PB M12 ページ 355
• UNITRONIC® BUS PB M12-M12  

ページ 356

適合工具
• Kraftform®トルクドライバ/Kraftform 

Kompakt®セット  
(1060 ページ参照)

テクニカルデータ
区分 ETIM 5/6
ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC001132
ETIM 5.0/6.0 Class-Description: 
D-subコネクタ
寸法
54 mm x 40 mm x 17 mm - 35° 
64 mm x 40 mm x 17 mm - 90° 
68 mm x 40 mm x 17 mm - 180° 
70 mm x 40 mm x 17 mm - M12
(LxWxH)
接続タイプ
ネジ留め
M12
保護等級
IP 20
終端抵抗
150 W
インターフェイス
Sub-Dソケット、9ピン 
端子台最大1.0 mm² /M12 Bコード
許容周囲条件
動作温度: -25°C～+85°C
*ULの最大温度は60 °Cです。

型番 製品名 バージョン PGインターフェ
イス LED PU

35° ケーブルアウトレット
21700507 ED-PB-35 なし なし 1
21700506 ED-PB-35-PG あり なし 1

90° ケーブルアウトレット
21700504 ED-PB-90 なし なし 1
21700503 ED-PB-90-PG あり なし 1
21700530 ED-PB-90-LED なし あり 1
21700529 ED-PB-90-PG-LED あり あり 1
21700520 ED-PB-PG-90-M12 M12 あり なし 1
21700541 ED-PB-90-RP-PG リピータ あり あり 1
21700543 ED-PB-90-ATEX ATEX なし なし 1
21700542 ED-PB-90-PG-ATEX ATEX あり なし 1

180° (AX)ケーブルアウトレット
21700505 ED-PB-AX なし なし 1

写真や画像は縮尺が一定でないため、各製品の詳細な画像を示すものではありません。
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データ通信システム
バスシステムPROFIBUS-DP/FMS/FIP • Sub-Dバスコネクタ

最新情報については、www.lapp.co.jp を参照してください。

EPIC® DATA PB Sub-D FC
PROFIBUSコネクタ、D-sub、Fast Connect

備考

• 単線および柔軟な導体に適した新しい革
新的な絶縁変位端子(90°および180°タイ
プ )

• 第2のSub-Dインターフェイス付きバー
ジョン

• オプションのLED診断

利点
• Fast Connect('FC')テクノロジーによる迅

速な設置
• センサー/アクチュエータ
• 緩い部品なし
• 視覚バス接続制御
• 終端抵抗(内蔵)を切り替え可能

製品の特長
• 市販規格に完全に対応
• 最大転送レート 12 Mbit/s (理論値)
• 最大消費電流 12.5 mA 

(LED 35 mAを含む)
• 電源電圧4.75 - 5.25 V DC  

(端子から供給)
• 終端抵抗 "ON" - 出力側バスケーブルを切断

適合基準/認可
• IEC 61158, IEC 61784
• UL File No. E331560

製品の構成
• D-sub、9ピン、固定ネジ4-40 UNC
• ハウジングの金属化による高いEMC性能
• 最大ケーブル外径:8 mm
• プログラミング/診断('PG')用の追加の

D-subインターフェイス付
• LEDバージョン表示: 

バス動作中 - (緑) 
ステーション通信 - (青) 
終端抵抗"オン" - (橙)

適合ケーブル
• バスシステムPROFIBUS-DP/FMS/FIP ページ 

適合工具
• FC STRIPストリッピングツール  

(986 ページ参照)
• Kraftform®トルクドライバ/Kraftform 

Kompakt®セット 
 (1060 ページ参照)

テクニカルデータ
区分 ETIM 5/6
ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC001132
ETIM 5.0/6.0 Class-Description: 
D-subコネクタ
寸法
95 mm x 70 mm x 17 mm - 35° 
72 mm x 40 mm x 17 mm - 90° 
70 mm x 35 mm x 17 mm - 180°
(LxWxH)
接続タイプ
Fast Connect
保護等級
IP 20
終端抵抗
150 W
インターフェイス
Sub-Dソケット、9ピン 
PROFIBUS FC標準ケーブル、 
Ø 0.64 mm
許容周囲条件
動作温度: -25°C～+85°C
*ULの最大温度は60 °Cです。

型番 製品名 PGインターフェイス LED PU
35°ケーブルアウトレット、単線用
21700511 ED-PB-35-FC なし なし 1
21700513 ED-PB-35-PG-FC あり なし 1

7/19本撚線導体用35° ケーブルアウトレット
21700514 ED-PB-35-FC-FLEX なし なし 1
21700515 ED-PB-35-PG-FC-FLEX あり なし 1

90° ケーブルアウトレット、 単線/ 7-/ 19本撚線導体用
21700502 ED-PB-90-FC なし なし 1
21700501 ED-PB-90-PG-FC あり なし 1
21700547 ED-PB-90-LED-FC なし あり 1
21700546 ED-PB-90-PG-LED-FC あり あり 1

180° (AX) ケーブルアウトレット、単線/ 7-/ 19本撚線導体用
21700544 ED-PB-AX-FC なし なし 1

写真や画像は縮尺が一定でないため、各製品の詳細な画像を示すものではありません。
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データ通信システム
バスシステムPROFIBUS-DP/FMS/FIP • Sub-Dバスコネクタ

最新情報については、www.lapp.co.jp を参照してください。

EPIC® DATA PB Sub-D M12
PROFIBUSコネクタ、D-sub、M12

備考

• プラグアンドプレイ、すぐに使える
PROFIBUS M12コードセット

利点
• 迅速な設置による高い費用効果を実現(プラ

グアンドプレイ)
• センサー/アクチュエータ
• 緩い部品なし
• 終端抵抗(内蔵)を切り替え可能
• 組立済みのM12 PBケーブルに最適

製品の特長
• 最大転送レート 12 Mbit/s (理論値)
• 最大消費電流 12.5 mA
• 電源電圧4.75 - 5.25 V DC  

(端子から供給)
• コネクタが差し込まれ設定がはっきりと見

えるときに、スイッチを操作することもで
きます

• 終端抵抗 "ON" - 出力側バスケーブルを切断

適合基準/認可
• IEC 61158, IEC 61784
• UL File No. E331560

製品の構成
• D-sub、9ピン、固定ネジ4-40 UNC
• コネクタM12、Bコード
• ハウジングの金属化による高いEMC性能
• プログラミング/診断('PG')用の追加の

D-subポート付

適合ケーブル
• UNITRONIC® BUS PB M12 ページ 355
• UNITRONIC® BUS PB M12-M12  

ページ 356

テクニカルデータ
区分 ETIM 5/6
ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC001132
ETIM 5.0/6.0 Class-Description: 
D-subコネクタ
寸法
70 mm x 40 mm x 17 mm  
(L x W x H)
接続タイプ
M12
保護等級
IP 20
終端抵抗
150 W
インターフェイス
PROFIBUSステーション: 
   D-subソケット、9ピン 
PROFIBUSケーブル: 
   M12 PBシステムケーブル
許容周囲条件
動作温度: -25°C～+85°C
*ULの最大温度は60 °Cです。

型番 製品名 バージョン PGインターフェ
イス LED PU

EPIC® DATA PB Sub-D M12
21700520 ED-PB-PG-90-M12 M12 あり なし 1

写真や画像は縮尺が一定でないため、各製品の詳細な画像を示すものではありません。
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データ通信システム
バスシステムPROFIBUS-DP/FMS/FIP • Sub-Dバスコネクタ

最新情報については、www.lapp.co.jp を参照してください。

EPIC® DATA PB Sub-D PRO
PROFIBUSコネクタ、D-sub、M12、フルメタル、バネ式接続

備考

• 強い機械的ストレスに対応
• 高EMC保護

利点
• 高いEMC性能
• 過酷な環境用の堅牢なハウジング材質
• 緩い部品なし
• 迅速な設置による高い費用効果を実現(プラ

グアンドプレイ)
• 終端抵抗(内蔵)を切り替え可能

製品の特長
• 広い温度範囲
• 高機械的強度 

(200接触耐性)
• 送信ロスを低減
• 最大転送レート 12 Mbit/s (理論値)
• 電源電圧4.75 - 5.25 V DC  

(端子から供給)

適合基準/認可
• IEC 61158, IEC 61784

製品の構成
• D-sub、9ピン、固定ネジ4-40 UNC
• フルメタルハウジング(亜鉛アルミ)による

360度シールド
• プログラミング/診断'PG'用の追加のSub-D

ポート付属 
(35°および90°バージョン)

• EMCコネクタ保護(PGポート)を使用
• M12バージョン: 5ピンコネクタ、M12 B

コード

適合ケーブル
• UNITRONIC® BUS PB M12 ページ 355
• UNITRONIC® BUS PB M12-M12 ページ 

356

適合工具
• Kraftform®トルクドライバ/Kraftform 

Kompakt®セット  
(1060 ページ参照)

テクニカルデータ
区分 ETIM 5/6
ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC001132
ETIM 5.0/6.0 Class-Description: 
D-subコネクタ
寸法
データシートを参照
接続タイプ
M12または 
内部バネ式端子
保護等級
IP 30
終端抵抗
150 W
インターフェイス
Sub-Dソケット、9ピン 
単線/M12 Bコード用バネ式端子
0.08 ～ 0.5 mm² (AWG28 - AWG14) 
   ケーブル直径: 8 - 9 mm
許容周囲条件
動作温度: -20°C～+70°C

型番 製品名 接続タイプ PGインターフェイス PU
EPIC® DATA PB Sub-D PRO
21700563 ED-PB-AX-M12-PRO M12 なし 1
21700561 ED-PB-35-PG-M12-PRO M12 あり 1
21700562 ED-PB-90-PG-M12-PRO M12 あり 1

180° (AX)ケーブルアウトレット
21700566 ED-PB-AX-M12-PRO 内部バネ式 なし 1

35° ケーブルアウトレット
21700564 ED-PB-35-PG-ST-PRO 内部バネ式 あり 1

90° ケーブルアウトレット
21700565 ED-PB-90-PG-ST-PRO 内部バネ式 あり 1

写真や画像は縮尺が一定でないため、各製品の詳細な画像を示すものではありません。
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データ通信システム
バスシステムPROFIBUS-DP/FMS/FIP • Sub-Dバスコネクタ

最新情報については、www.lapp.co.jp を参照してください。

EPIC® DATA PB Sub-D FO
PROFIBUSコネクタ、D-sub、光モジュール

備考

• 光学インターフェイス搭載PROFIBUSリ
ピータ

利点
• 長距離(PCF 250 m / POF 65 m)に簡単に

対応
• 迅速な設置による高い費用効果を実現(プラ

グアンドプレイ)
• PROFIBUSネットワーク内での電位差発生

時のガルバニック絶縁
• EMC要件の厳しい環境に適合
• リピータ機能の統合: データ信号の再生成(

勾配、出力およびマーク/スペース比)

製品の特長
• 最大距離: 

POFファイバー: 65 m 
PCFファイバー: 250 m

• 診断LED(青、緑、赤、黄)
• バス終端内蔵
• 標準消費電流 100 mA
• 電源電圧5.0 V DC  

(端子から供給)

適合基準/認可
• IEC 61158, IEC 61784

製品の構成
• D-subプラグ、9ピン、固定ネジ4-40 UNC
• ハウジングの金属化により電磁両立性

(EMC)を改良
• プログラミング/診断('PG')用の追加の

Sub-Dインターフェイス付きのバージョン
• 外部24 V電源は不要
• 光ケーブル(POFまたはPCF)用接続

適合ケーブル
• HITRONIC® POFデュプレックスバッファファ

イバー ページ 482
• HITRONIC® POFデュプレックスケーブル ペー

ジ 483
• PROFINETアプリケーション用HITRONIC® 

POFケーブル ページ 484

適合コネクタ
• HBFR、SMAおよびBFOC(ST)

テクニカルデータ
区分 ETIM 5/6
ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC001132
ETIM 5.0/6.0 Class-Description: 
D-subコネクタ
寸法
64 mm x 40 mm x 17 mm (LxWxH)
保護等級
IP 20
インターフェイス
Sub-Dソケット、9ピン 
光ファイバーケーブル: POF / 
PCF、650 nm
許容周囲条件
動作温度: 0°C～+60°C

型番 製品名 PGインターフェイス LED PU
90° ケーブルアウトレット
HFBRコネクタ用
21700568 ED-PB-90-PG-FO-HFBR-650 あり あり 1

SMAコネクタ用
21700569 ED-PB-90-PG-FO-SMA-650 あり あり 1

BFOC(ST)コネクタ用
21700570 ED-PB-90-PG-FO-BFOC-650 あり あり 1

該当する光コネクタ(POF)を含む
写真や画像は縮尺が一定でないため、各製品の詳細な画像を示すものではありません。
注記: 1つの光リンクに対して2つのモジュールが必要

アクセサリ
• PCF組立セット (496 ページ参照)
• PCFコネクタHFBR (495 ページ参照)
• PCFコネクタF-SMAおよびST(BFOC) (495 ページ参照)

• POF組立セット (488 ページ参照)
• POFコネクタF-SMAおよびST(BFOC) (486 ページ参照)
• POFコネクタSC-RJ (487 ページ参照)


