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ケーブルグランド
SKINDICHT® PGケーブルグランドアクセサリ • SKINTOP® マルチプルシーリングインサート/防塵

最新情報については、www.lappgroup.comを参照してください。

SKINTOP® DIX

利点
• 1つのグランドに複数のケーブルを簡

単に挿入可能
• 高密度パッキングにより構造物を縮小

化

適用範囲
• SKINTOP®ケーブルグランドで使用。
• いくつかの穴があいたシールリング

は、インナーシールインサートの代わ
りに使用されます。

注記
• IP 68は、開口部がすべて閉じて最適に

塞がれる場合に実現可能、つまり、公
称径やSKINTOP® DIX-DVシーリング
プラグのケーブルを使用する場合

技術データ

区分
ETIM 5.0 Class-ID: EC000032
ETIM 5.0 Class-Description: ケーブ
ルネジグランド用プラグ
製品の色
ナチュラル
材質
シリコン
保護等級
IP 54
温度範囲
-40°C～+100°C

型番 型指定/サイズ PGサイズ ケーブル数 x クランプ範囲 ピース / PU
SKINTOP® DIX

53607225 DIX 7225 7 2 x 2.5 100
53607417 DIX 7417 7 4 x 1.7 100
53609230 DIX 9230 9 2 x 3.0 100
53611225 DIX 11225 11 2 x 2.5 100
53611330 DIX 11330 11 3 x 3.0 100
53611240 DIX 11240 11 2 x 4.0 100
53611430 DIX 11430 11 4 x 3.0 100
53613250 DIX 13250 13.5 2 x 5.0 100
53613340 DIX 13340 13.5 3 x 4.0 100
53613440 DIX 13440 13.5 4 x 4.0 100
53616140 DIX 16140 16 1 x 4.0 50
53616225 DIX 16225 16 2 x 2.5 50
53616240 DIX 16240 16 2 x 4.0 50
53616340 DIX 16340 16 3 x 4.0 50
53616350 DIX 16350 16 3 x 5.0 50
53616440 DIX 16440 16 4 x 4.0 50
53616540 DIX 16540 16 5 x 4.0 50
53616450 DIX 16450 16 4 x 5.0 50
53616356 DIX 16356 16 3 x 5.6 50
53616260 DIX 16260 16 2 x 6.0 50
53616360 DIX 16360 16 3 x 6.0 50
53621550 DIX 21550 21 5 x 5.0 50
53621460 DIX 21460 21 4 x 6.0 50
53621640 DIX 21640 21 6 x 4.0 50
53621270 DIX 21270 21 2 x 7.0 50
53621370 DIX 21370 21 3 x 7.0 50
53621280 DIX 21280 21 2 x 8.0 50
53621380 DIX 21380 21 3 x 8.0 50
53629556 DIX 29556 29 5 x 5.6 50
53629470 DIX 29470 29 4 x 7.0 50
53629570 DIX 29570 29 5 x 7.0 50
53629480 DIX 29480 29 4 x 8.0 50
53629290 DIX 29290 29 2 x 9.0 50
53629390 DIX 29390 29 3 x 9.0 50
53629490 DIX 29490 29 4 x 9.0 50
53629675 DIX 29675 29 6 x 7.5 50

写真は正確な縮尺ではなく、それぞれの製品の詳細なイメージを表すものではありません。

 

 

 
 

 


