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Conectores glandula

SKINTOP® Conectores gldndula metélicos con rosca NPT, PG y métrica « SKINTOP® EMC / puesta a tierra

Beneficios
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Normas de referencia / Aprobaciones

Apto para cables con o sin cubierta interior
« También es apto para continuar el bllindaje
del cable a otra conexién

Contacto del blindaje de baja resistencia,
6ptima protecciéon EMC

Altamente conductivo, contacto EMC
flexible, para sujecién de varios didmetros
de blindaje

« Montaje sencillo, en pocos pasos

Rango de aplicacion

« Para puesta a tierra del blindaje de cobre de
los cables de acuerdo a EMC

» Telecomunicacién

» Magquinaria industrial e ingenieria de planta

« Tecnologia de control y medicién

« Tecnologia de automatizacion

+ UL File Nr. E79903

Construccion del producto

» Rosca NPT segtin ANSI B1.20.2 - 1983
» Rosca de conexién PG
» Rosca métrica seglin DIN EN 60423

» Base para obtener informacién técnica EN
50262

Nota

« El uso de la contratuerca SKINDICHT® SM-
PE asegura un éptimo contacto en carcasas
pintadas, anodizadas o con recubrimiento
acabado en polvo

» SKINTOP® MS-SC-XL / SKINTOP® MS-SC-M-
XL con rosca de conexién larga para uso en
paredes gruesas
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Datos técnicos

Clasificacién

ETIM 5.0 Clase-ID: EC000441
Descripcién de clase ETIM 5.0:
Conector gléndula

Atencion
Para informacién sobre instalacion,
dimensiones y torques ver Apéndice

Material

Cuerpo: latén niquelado
Inserto: Poliamida
Sello: CR

O-ring: NBR

Grado de proteccion
IP 68 - 10 bar

Rango de temperatura
Dinédmico -25°C hasta + 100°C
Estéatico -40°C hasta +100°C

[E]

ETIM

®] <

‘E

i

Nimero de . - Rango de sujecion @ minimo sobre Longitud media, Longitud roscada .
parte Articulo / tamafio gm: (mmj) blindaje (mm) SW mm gC (mm) ) gD (mm) i Piezas / PU
SKINTOP® MS-SC NPT rosca NPT
53112910 3/8” 4.5-10 - 20 39.7 15 100
53112920 1/2” -13 - 24 42.5 15 50
53112930 3/4” 9-17 - 29 44.5 15 25
53112940 1” 1-21 - 36 49.0 15 25
53112950 11/4” 19-28 - 45 57.5 17 10
53112960 11/2” 27 -35 - 54 61.5 17 5
SKINTOP® MS-SC rosca PG
53112210 MS-SC 9 3-8 - - - 6 50
53112220 MS-SC 11 4-10 - - - 6 50
53112230 MS-SC 13.5 5-12 - - - 6.5 25
53112240 MS-SC 16 8-14 - - - 6.5 25
53112250 MS-SC 21 11-17.5 - - - 7 25
53112260 MS-SC 29 16 - 25 - - - 8 10
53112270 MS-SC 36 19-32 - - - 15 5
SKINTOP® MS-SC XL rosca PG conexién extra larga
53112310 MS-SC XL 9 3-8 - - - 12 50
53112320 MS-SC XL 11 4-10 - - - 12 50
53112330 MS-SC XL 13.5 5-12 - - - 12 25
53112340 MS-SC XL 16 8-14 - - - 12 25
53112350 MS-SC XL 21 11-17.5 - - - 12 25
53112360 MS-SC XL 29 16 - 25 - - - 15 10
SKINTOP® MS-SC-M rosca métrica
53112610 12x 1.5 3.5-7.0 2 16 - 6.5 50
53112620 16 x 1.5 4.5-9.0 4 20 - 7 50
53112630 20x 1.5 7.0-12.5 5 24 - 8 25
53112640 25x 1.5 9.0-16.5 7.5 29 - 8 25
53112650 32x 1.5 11.0-21.0 9 36 - 9 25
53112660 40x 1.5 19.0-28.0 15 45 - 9 10
53112670 50x 1.5 27.0 - 35.0 21 54 - 10 O]
SKINTOP® MS-SC-M-XL rosca métrica conexién extra larga
53112625 16 x 1.5 45-9.0 4 20 - 12 50
53112635 20x 1.5 7.0-12.5 5 24 - 12 25
53112645 25x 1.5 9.0-16.5 7.5 29 - 12 25
53112655 32x 1.5 11.0-21.0 9 36 - 15 25
53112665 40x 1.5 19.0 - 28.0 19 45 - 18 10
53112675 50x 1.5 27.0-35.0 21 54 - 15 5

Las fotografias no son a escala y no representan imagenes detalladas de los respectivos productos.

Para mayor informacién visite: www.lappmexico.com
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