®LAPPGROUP Conectores glandula
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Beneficios SKINDICHT® SM-PE Datos técnicos
SKINDICHT® SM-PE » Uso en paneles o gabinetes pintados,
. ; anodizados o con pintura electrostatica Clasificacién
Los_bord_es filosos dg la contratuerca cortan rm| ETIM 5.0 Glase-ID: EC000940
el aislamiento garantizando un éptimo T %
contacto EMC Construccién del producto gescnpcmn de clase ETIM 5-?1, | =
« Adecuado para conectores glandula * Rosca de conexion PG ontra.tuerca para conector glandula Q
utilizados para aterrizar cables y en » Rosca métrica segdn DIN EN 60423 |§| Material '%
aplicaciones EMC « Base para obtener informacion técnica Latén niquelado
EN 50262
Rango de aplicacién
SKINDICHT® SM
« Cuando un conector glandula requiere ser
sujetado o pasar a través de un orificio sin
rosca &
2
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de parte rticulo / tamafio to (mm) rosor (mm) mm edida esquina exterior (mm) iezas /
SKINDICHT® SM
52003490 SM7 2.8 - 15 16.6 - 100
52003500 SM9 2.8 - 18 20 - 100
52003510 SM 11 3 - 21 23.5 - 100 ®
52003520 SM 13.5 3 - 23 25.5 - 100 o
52003530 SM 16 8] - 26 29 - 100 ,9
52003540 SM 21 3.5 - 32 35.5 - 50 =z
52003550 SM 29 4 = 4 45 = 50 N4
52003560 SM 36 5 - 51 56 - 25 »
52003570 SM 42 5] - 60 65 - 25
52003580 SM 48 5.5 - 64 69 - 25
SKINDICHT® SM-M
52103000 12x 1.5 - 3.0 15 - 16.5 100
52103010 16 x 1.5 - 3.0 19 - 20.9 100
52103020 20x 1.5 - 3.5 24 - 26.4 100
52103030 25x 1.5 - 4.0 30 - 33.0 100 =
52103040 32x1.5 - 4.0 36 - 39.6 100 ;
52103050 40x 1.5 - 5.0 46 - 50.6 50 |
52103060 50x 1.5 - 5.0 60 - 65.0 50 n
52103070 63x 1.5 - 5.0 70 - 77.0 25
52103071 75x 1.5 - 8.0 85 - 95.0 5
52103072 90 x 2 = 10.0 102 = 114.0 1
52103073 110 x 2 - 12.0 124 - 135.0 1 i
SKINDICHT® SM-PE v
52103200 SM-PE 7 4.7 - 15 - 100 o
52103210 SM-PE 9 4.7 - 18 - 100 g
52103220 SM-PE 11 4.7 - 21 - 100 =
52103230 SM-PE 13.5 4.7 - 23 - 100 o
52103240 SM-PE 16 4.7 - 26 - 100 o
52103250 SM-PE 21 5.2 - 32 - 50
52103260 SM-PE 29 5.7 - 4 - 50
52103270 SM-PE 36 6.7 - 51 - 50
SKINDICHT® SM-PE-M
52103300 12x 1.5 - 3.5 15 - 16.5 100 8
52103310 16 x 1.5 - 3.5 19 - 20.9 100 =
52103320 20x 1.5 - 3.7 24 - 26.4 100 %
52103330 25x 1.5 - 4.2 30 - 33.0 50 n
52103340 32x 1.5 - 4.7 36 - 39.6 50 "‘Q‘J
52103350 40x 1.5 - 5.5 46 - 50.6 25 Q
52103360 50x 1.5 - 5.5 60 - 66.0 10 <
52103370 63x 1.5 - 7.0 70 - 77.0 10
52103371 75x 1.5 o 8.0 85 S 95.0 5
52103372 90 x2 - 10.0 102 - 114.0 1
52103373 110 x 2 - 12.0 124 - 135.0 1
Las fotografias no son a escala y no representan imagenes detalladas de los respectivos productos. L
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Para mayor informacién visite: www.lappmexico.com
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